INTERAKTIV

Workflow fur Diagnostik-
und Pruflabore

Finden Sie alles, was Sie fur Inre Forschung und
Produktion von Diagnosetests, Medizinprodukten
und Umweltanalysen bendtigen




Der Fisher Scientific Channel unterstutzt Inr gesamtes Diagnostik-

und Testlabor, unabhangig davon, ob Sie in der Produktion, in der
Qualitatskontrolle und Forschung oder der industriellen Herstellung von
Diagnostiktests tatig sind.

Wir liefern Innen alle Laborverbrauchsmaterialien, Gerate und Chemikalien
fur die Workflows der Labor- und Produktionsprtfung, einschlieflich
grundlegender Forschung und Entwicklung, mikrobiologischer
Uberwachung, Probenentnahme, Probenhandling und physikalisch-
chemischer Analysen von Rohstoffen und Endprodukten, alles unterstitzt
durch ein umfassendes Sicherheits- und PSA-Portfolio.

Sie finden in dieser tollen neuen Broschure unser vollstandiges
Produktsortiment, einschlie3lich Inkubatoren, Gefriergeraten, pH-Monitoren
und -Messgeraten, Filtrations- und Reinigungsprodukten, Liquid-Handling-
Ausristung und Chemikalien, die alle Qualitat und Zuverlassigkeit bei jedem
Schritt bieten.

Wenn Sie das fur Sie am besten geeignete Produkt nicht finden kbnnen
oder ein Angebot winschen, wenden Sie sich einfach Uber die Schaltflache
,Kontaktieren Sie uns“ an uns.

Die Produktverfugbarkeit kann je nach Region unterschiedlich sein.

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing
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Vorproduktionsphase & Beschichtung

. Antikérper o lulsEieen « Diagnoseflaschen « Mikroverpackungsflaschchen
o Zentrifugen und Mikrozentrifugen « Mikrotiterplatten-Lesegerate und « Puffer und Reagenzien « Biotainer » Verpackungsflaschen » Transferpipetten
« Bulk-Biologika, Kappen -Waschgerate « Zellfabriken « Platten und Module
und Verschlisse fir die o pH und Elektrochemie Abgene Corning Kautex Saint Gobain

R oo e s O B e (e Petemaeras
« Erreger-Nachweis fiir COVID-19 Kryogenik Affymetrix eBioscience Corning Macherey Nagel Bioanalysis Azlon Finnpipette Matrix Scientific Sart o

i fe Applied Biosystems Cytiva Memmert ' artorius
« Filterhalterungen und Hardware « Wasseraufreinigun .

[¢] gung Axygen Eloctrothermal Merck Millipore Azpack F|sherbrand Mpp Molecular Simport
) ) Bel-Art Gosselin BioProducts Sterilin
) ) ) Azlon Eppendorf MP Biomedicals .
Axygen Corning Gosselin Fisherbrand Ohaus - X Brand Hamilton Nalgene Thermo Scientific
. . BD Biosciences Fisherbrand Ohaus -- i
Azlon Cytiva Gilson Pall Bi . ) Burkle Hirschmann Nunc Wheaton
i ) inder Gibco Stemcell Technologies .

Bel-Art Products DWK Hamilton Parafiim M ) Chromacol Invitrogen Pyrex
BINDER D Heathrow Scientific  SCAT Biotek Instruments Grant Instruments Techne Kartel Restok
Bradly Fatcon Kol Sant Gobain Brand KA Thermo Scientific -
Brand Kimble Labcon Sartorius invitrogen
Burkle Pyrex Merck Sterilin
Chromacol Wheaton Nalgene Thermo Scientific
Control Co Eppendorf Nunc Whatman

Corning Finnpipette OEM

Mikrobiologie zur Qualitatskontrolle Sicherheit, PSA & Reinraum

Top-Geréte und Instrumente fiir
. o Autoklaven und Sterilisatoren « Sicherheitsschranke
die Industrie Kontrollierte Umgebungen und « Indikatoren fiir die

Reinraum Sterilisationspriifung
Abzugshauben « Wischtlicher, Handtlicher und
Handschuhe Reinigungsmittel

Laborkittel, Schiirzen und

Laborkleidung

3M Contec Kimberly-Clarke

« Diagnostische Tests und RT-PCR und gPCR
Kontrollen « Proteinbiologie

« Reagenzien und Kits flr « Stomacher-Beutel

Molekularbiologie Wasser-Mikrobiologie

eu.fishersci.com/go/industryinstrumentation

Abgene Fisher Bioreagents MP Biomedicals
Acros Organics Gibco Oxoid

Affymetrix IBA Life Science Pierce .
Applied Biosystems IDEXX Remel 22:2!8 onﬁ:vay ?:XTV?SST
. . BioTek Implen‘ Stuart Bollé Ecolab Thermo Scientific
Forschung und Entwicklung - / - Chemgene Interscience Techne Brady Fisherbrand Veltek
Lab o] h teriali " Corning Invitrogen Thermo Scientific
aborverbrauchsmaterialien Cytiva Microgen

Cytiva Hyclone Microspec

Erfahren Sie mehr liber unsere umfangreiche .

. Kontaktieren
Produktpalette auf unserer Website Sie uns
eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

SICHERHEIT UND PSA GEGEN COVID-19 ' Kontaktieren

eu.fishersci.com/go/covid19-research Sie uns

Zentrifugenréhrchen Stomacher und Mischer-Beutel
Filtration Thermometer

Glas- und Kunststoffwaren Roéhrchen und Flaschchen
Probenahmegerate, Spatel Schlauchleitungen

und Utensilien

Auf Anfrage sind auch Bulk-Biologikaund Kontaktieren
Verbrauchsmaterialien erhaltlich Sie uns

Puffer, Reagenzien, Chemikalien Pipettenspitzen
Transferpipetten Tropferflaschen

Axygen Corning Gosselin Hamilton Pall

Azlon Cytiva Heathrow Scientific ~ Parafim M
Bel-Art Products Cytiva Whatman Kimble Pyrex

BINDER DWK Kartell SCAT

Brady Duran Labcon Saint Gobain
Brand Eppendorf Merck Sartorius

Burkle Falcon Nalgene Sterilin
Chromacaol Finnpipette Nasco Thermo Scientific
Control Co Fisherbrand Nunc Wheaton
Corning Gilson OEM

Chemikalien & Bio-Reagenzien

« Sauren und Basen o Bulkware und « Salze und Anorganika
« Analyse und Chromatographie Spezialchemikalien o Lésungsmittel
» Puffer und Lésungen « Organische Stoffe » Standards

Acros Organics Fisher Chemical Reagecon Spex
Alfa Aesar Honeywell SCAT Thermo Scientific
Fisherbrand Honeywell Fluka SCS Bulk Chemicals

Fisher Bioreagents Honeywell Riedel-de Haén

¥

a : . Klicken Sie auf

Bulk-Chemikalien auf Anfrage Kontaktieren ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf

Folgendes zuzugreifen:

¢ eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

Top-Verbrauchsmaterialien fiir die
eu.fishersci.com/go/industryconsumable

eu.fishersci.com/go/scs Sie uns
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Forschung und Entwicklung

Mikrotiterplatten-Lesegeréate und -Waschgerate

Forschung und Entwicklung

Mikrotiterplatten-Lesegerate und -Waschgerate

Applied Biosystems™ QuantStudio 5 Paket

Dank integrierten Sicherheitsfunktionen, gesperrten
Arbeitsablaufen, Benutzerkontenverwaltung und Optionen

flr die Browser-basierte oder Desktop-Analyse kdnnen Sie

mit dem QuantStudio 5 Real-Time-PCR-System Ihre Daten
einfacher als je zuvor mit kompromissloser Leistung und Qualitat
zusammenfUhren.

* 96 Well-Thermobldcke: Entweder 0,1 ml- oder 0,2 ml-Well-
Volumen oder 384 Well-Thermobldcke

e Halb- oder ganztagige SmartStart Orientierungsschulung

e Entsprechend den Laboranforderungen als eigenstandiges
Gerat mit Touchscreen ohne PC oder mit einem zusatzlichen
Laptop oder Tower-PC

e Auswahl zusatzlicher Garantieleistungen, je nach den
Ansprlchen des Anwenders

Kat.-Nr. Enthalt Gewahrleistung VE

Thermoblock-Formate 96 Wells

Kat.-Nr.

Enthalt

Gewahrleistung

Thermoblock-Formate 96 Wells FAST

1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr

15771228 PC: Laptop  Vor-Ort-Service (Ohne geplante
Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15701238 PC: Laptop  Vor-Ort-Service (Ohne geplante
Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15751238 PC: Laptop  Vor-Ort-Service (Mit 1 geplanter
Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15761238 PC: Laptop ~ Vor-Ort-Service (Mit 1 geplanter
Wartung/Jahr)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15791228 Ecéi gxzfser— Vor-Ort-Service (Ohne geplante
P Wartungen)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15741238 DO WESSS™ voront Senvice (it 1 geplanter
P Wartung/Jahr)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15701258 PC: Wasser- Vor-Ort-Service (Mit 1 geplanter
speicher Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15781228 Kein PC Vor-Ort-Service (Mit 1 geplanter
Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15711238 Kein PC Vor-Ort-Service (Ohne geplante
Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15781238 Kein PC Vor-Ort-Service (Mit 1 geplanter

Wartung/Jahr)

Thermoblock-Formate 384 Wells

1 Jahr Herstellergarantie + 1

1 Jahr Herstellergarantie + 3

15741248 PC: Laptop  Jahre Garantieverlangerung (Mit 1
geplanter Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 1
15701218 PC: Laptop  Jahr Garantieverlangerung (Keine
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15711218 PC: Laptop  Jahre Garantieverlangerung (Keine
geplante Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15721258 Ecéi (\Jlngser— Garantieverlangerung (1 geplante
P Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3
15731258 Ecéi(\;/ﬁfser' Jahre Garantieverlangerung (Mit 1
P geplanter Wartung/Jahr)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1
15731218 sPCéi (\:/xg?serf Jahr Garantieverlangerung (Keine
P geplante Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3
15741218 ECéi(\:/ﬁzfser- Jahre Garantieverlangerung (Keine
P geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1
15721218 Kein PC Jahr Garantieverlangerung (Keine
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15751248 Kein PC Garantieverlangerung (1 geplante
Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15761248 Kein PC Jahre Garantieverlangerung (Mit 1
geplanter Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15751268 Kein PC Jahre Garantieverlangerung (Keine

geplante Wartung)

15751198 PC: Laptop  Jahr Garantieverlangerung (Keine 1
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15771208 PC: Laptop  Jahre Garantieverlangerung (Keine 1
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15701248 PC: Laptop  Jahre Garantieverlangerung (Mit 1 1
geplanter Wartung/Jahr)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1
15771198 sPCéi (\:lxzfser— Jahr Garantieverlangerung (Keine 1
P geplante Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15701208 E%igxaefser' Garantieverlangerung (1 geplante 1
P Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3
15791208 SPCéi(\:/rg?ser Jahre Garantieverlangerung (Keine 1
P geplante Wartung)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre
15721238 O WSS vor0nt-Senvice (Ohne geplante 1
P Wartungen)
. 1 Jahr Herstellergarantie + 3
15711258 Ecéi(\:/r!(aafser_ Jahre Garantieverlangerung (Mit 1 1
P geplanter Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15781208 Kein PC Jahre Garantieverlangerung (Keine 1
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1
15761198 Kein PC Jahr Garantieverlangerung (Keine 1
geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr
15711248 Kein PC Garantieverlangerung (1 geplante 1
Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3
15721248 Kein PC Jahre Garantieverlangerung (Mit 1 1
geplanter Wartung/Jahr)
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Applied Biosystems™ MicroAmp™
optische Klebefolie

Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen
Wells und einer Probenverdunstung beim Auftragen auf
Mikrotiterplatten

e Alle Wells werden durch die druckempfindliche Klebefolie fest
versiegelt

e Wirkt sich nicht storend auf das Erfassen von
Probenmesswerten aus

e Press-N-Seal: Ordnungsgeman an der Platte ausrichten und
dann drlcken, um die Abdichtung zu erzielen

e Einfach anzuwenden — bleibt nicht an den Handschuhen
kleben

Kat.-Nr. Anzahl pro Karton VE
10299204 100 Abdeckungen 100
10567414 25 Abdeckungen 25

Applied Biosystems™ MicroAmp™
Optical 96-Well-Reaktionsplatte mit
Barcode und optischen Klebefolien

¥

Optimiert und zeichnet sich durch unlbertroffene
Temperaturgenauigkeit und -homogenitat fur schnelle und olfreie
PCR-Amplifikationen aus

e Mattiert zur Minimierung von Storfluoreszenz, die von den Wells
des Thermocycler-Blockes abstrahlt

e GeprUft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz

e Das einzigartige Design schirmt die Umgebungsluft ab, sodass
die Temperaturkonstanz zwischen den Wells gesichert ist

® Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer
aus acht Zeichen bestehenden Seriennummer (Barcode), das
zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist
und auch vom Anwender ausgelesen werden kann

Kat.-Nr. VE

10311515 100

Applied Biosystems™ MicroAmp™
Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte
mit Barcode

i
-

Optimiert und zeichnet sich durch untbertroffene
Temperaturgenauigkeit und -homogenitat fur schnelle und olfreie
PCR-Amplifikationen aus

e Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylenstick in
einem 96-Well-Format

e Kompatibel mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR
Systemen und Thermocyclern

e Mattiert zur Minimierung von Stoérfluoreszenz, die von den Wells
des Thermocycler-Blockes abstrahlt

e GeprUft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz

Kat.-Nr. VE
10407314 20
10585867 1 SET

Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR-
Platte, 96 Wells, klar, halbhoher Rand, klare
Wells

Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, klare, halbversetzte
PCR-Platten sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe.

e Transparenter Rand—Ermoglicht die Betrachtung
von Flussigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in
automatisierten Handling-Systemen

e Stellflache nach ANSI:SBS —Zusammen mit der Festigkeit der
Umrandung aus Polycarbonat gewahrleistet die ANSI-konforme
Stellflache die vollstandige Kompatibilitat mit Robotersystemen
fUr Anwendungen mit hohem Durchsatz

e Thermostabiles Gehause aus Polycarbonat mit halbhohem
Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Ablaufe und
verbesserte mechanische Stabilitat beim automatischen
Betrieb

e DUnnwandige Wells mit U-Boden—Optimale
Warmeubertragung und maximale Probenriickgewinnung

Kat.-Nr. VE

15301702 25
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Forschung und Entwicklung

Mikrotiterplatten-Lesegeréate und -Waschgerate

Forschung und Entwicklung
Mikrotiterplatten-Lesegerate und -Waschgerate

Fisherbrand™ 96-Well-Platten

Fur EIA und andere Anwendungen
¢ Transparentes Polystyrol

e Ergebnisse mit einem Variationskoeffizienten (VK) von <5 %
zwischen Wells und Replikatwerte, die lediglich um +10 %
vom Mittelwert abweichen; der Absorptionswert des Well-
Bodens weicht max. um 0.005 Absorptionseinheiten vom
Mittelwert ab. Kleine Vorspriinge am oberen Rand der Wells
und Rillen zwischen den Wells verhindern eine Kontamination
zwischen Wells. Der flache Well-Boden bietet eine groBere
Bindungsflache.

e Zeilen und Spalten sind alphanumerisch gekennzeichnet;
Platten kénnen zur einfachen Lagerung gestapelt werden

e Speziell behandelt, um eine hohe Bindung hydrophober oder
teilweise hydrophober MolekUle, z. B. viraler Antigene und
Proteine, zu gewahrleisten

Kat.-Nr. VE

11997924 50

Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex
Reinigungssystem, KingFisher mit
96-Deep-Well-Kopf

Verarbeiten Sie Proben einer Vielzahl von Materialien
effizient mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex
Magnetpartikelprozessoren.

e Das vollautomatische System ermdglicht die
Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsauren, Proteinen
und Zellen.

e Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in
unter 20 Minuten.

e Das offene und flexible System ermdglicht den Anwendern
den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um
verschiedenste Applikationen durchzufihren.

e Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software
zur Geréatesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von
Protokollen.

Kat.-Nr.

11829520 1

Thermo Scientific™ Kingfisher 96 Deepwell
96-Platte, nur flir KF Flex/Duo Prime

Kingfisher Deepwell 96-Platte, nur fir KF Flex/Duo Prime, ist ein
alternativer Deepwell im 96-Format, der mit KingFisher Flex und
KingFisher Duo Prime-Geraten fur Reinigungsléufe verwendet
werden kann. Platte wird nicht zum VerschlieBen empfohlen.

e Kingfisher 96 DW-Platte zur Verwendung mit KingFisher Flex
Und KingFisher Duo Prime-Geraten

e Polypropylen

Kat.-Nr. Beschreibung ﬁ::tr Verwendung VE
KingFisher 96 Deep-Well- -

16882406 96-Platte, nur fir KF Flo/  SgFisher Flex, Duo 50
Duo Prime
KingFisher 96 Deep- KinaFi
Well-Platte, V-Boden, ingFisher Duo

10373480 Polypropylen (ftir Duo Egg% Flex und 50
Prime, Flex und Presto)
KingFisher 96 Deep-Well-  KingFisher Duo

10329827 Platte, steril (fir Duo Prime, Prime, Flex und 50
Flex, Apex und Presto) Presto
KingFisher 96 Spitzenkamm KinaFi
. Wl gFisher Duo

11744978  [UrDeep-WellMagnete, e "aie, ' jng 100

10 x 10 Stlick/Karton (fir

Flex und Presto) Presto

Kingfisher Apex 96 Kombi-  Nur zur Verwendung
16542452 Spitzenkamm (nur fur Apex) mit KingFisher Apex 100

KingFisher 96-Deepwell-
15698465 Spitzenkamm und -platte,
steril (fr Flex und Presto)

KingFisher Flex und
Presto 50

Kingfisher12-Kamm mit -
12693116  Spitze, fir 96 Deep-Wel-  ingFisher Duo 50

Platten (nur fir Duo Prime) Prime
KingFisher Elutionsstreifen N
12633116 fur 12-poligen Magneten E'r?r%g'smr Buo 40
(Nur far Duo Prime)
KingFisher Combi

Pack fur 96 Deep-Well-
Mikrotiterplatten (enthalt -
11680243 8 Platten, 8 Spitzenkamme ndFisher Duo 1
und 8 Elutionsstreifen und
-kappen, (nur fir Duo
Prime)

KingFisher
Elutionsstreifenkappe flr KingFisher Duo

13357317 12-poligen Magneten (Nur  Prime 40
flr Duo Prime)

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Thermo Scientific™ KingFisher™
Kunststoffe fir 96 Standard- und PCR-
Formate

Thermo Scientific Verbrauchsmaterialien fur KingFisher Flex-
Systeme wurden speziell zum Gebrauch mit diesen Geraten
entwickelt.

Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ KingFisher™
24-Deepwellplatten, Thermo Scientific™ Microtiter™
96-Deepwellplatten, KingFisher 96-Platten und starren PCR-
Platten mit vollstandiger Umrandung

Kat.-Nr. Beschreibung ﬁ:ftr e VE
Kingfisher 96-Spitzenkamm
fur KingFisher PCR-
Magnete, 80 Stick (nur

flr Flex)

Kingfisher 96-Spitzenkamm
12613126 fur KingFisher Magnete, (KingFisher Flex) 100
100 Stuck (fur Flex)

Kingfisher 96
Mikrotiterplatte (200 ) (fur
Flex, Apex und Presto)
*Hinweis: Funktioniert

12603126 KingFisher Flex 80

nur mit KingFisher™ Flex N
10357939 96 Heizblock (Kat.-Nr. Kingrisher Flex und 48
Nr. 24075420). Nicht
zur Verwendung mit
KingFisher™ Flex 96
Deep-Well-Heizblock (Kat.
Nr. 24075430).

Kingfisher Apex 96 PCR-
Spitzenkamm (nur fir Apex

Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well
0,8 ml-Lagerungsplatte

16532452 ) KingFisher Apex 50

0,8 ml-Deepwell-Aufbewahrungsplatten fur Zellkulturen oder zur
Lagerung von Proben

e Runde Well- Form fur optimale Probenriickgewinnung

e Jedes Well besitzt einen eigenen Verschlussrand zur
Vermeidung von Kreuzkontaminationen

e Konische Well-Bdden fur verbesserte Probenrtckfihrung und
verringertes Totvolumen

® Aus Polypropylen
¢ Unempfindlich gegentiber DMSO (100%), Ethanol (100%),
Isopropanol (100%)

Kat.-Nr. Volumen, pl Sterilitat VE

12194162 1300 Steril 50

10511894 1300 Nicht steril 50

Registrieren Sie
sich fur exklusive
Angebote
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Greener Choice
Programm

Nachhaltige Produkte, die Ihnen
helfen, Ihren Skologischen

Fulfatdrock zu reduzieran

E:'FEJ'EI':--_H Kilx

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche

Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Forschung und Entwicklung
Aufbewahrungsplatten und Dichtungen

Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well,
1,2 ml-Lagerungsplatte

Optimieren Sie die Suspensionszellkultur mit diesen U-Boden-
1,2-ml-Lagerungsplatten.

¢ Die runde Wellform wurde fUr eine optimale
Probenriickgewinnung entwickelt, die eckige Form zur
Maximierung des Probenvolumens innerhalb des ANSI-
Formats

e Jedes Well verfugt Uber einen eigenen Versiegelungsrand, um
Kreuzkontaminationen zu verhindern

e Wells mit U-Boden, ideal geeignet fur die Probenresuspension
® Aus Polypropylen

Anzahl pro
Kat.-Nr. Farbe Wellform Packung VE
10544384 Naturfarben Rund 50 50
10243223 Naturfarben Quadratisch 1 50

Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well, 2,2
ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte

96-Well, 2,2 ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte.
e Entwickelt fUr eine optimale Probenrtickgewinnung

e Jedes quadratische Well ist speziell mit einem unabhangigen
Dichtungsrand ausgestattet, um eine Kreuzkontamination zu
verhindern

e U-Boden zur Unterstitzung der Resuspendierung

Kat.-Nr. Farbe Boden VE
11510284 Naturfarben U 50
11897612 Naturfarben U 50

Thermo Scientific™ Abgene™ 384-Well-
Lagerplatten, quadratische Well, 120 pl

384-Well-Mikroarrayplatte mit pyramidenférmigen Well-Bdden fir
maximale Probenrtickgewinnung.

e Pyramidenférmiger Well-Boden fur einfache Probenentnahme

e Separate, erhdhte Rander um jedes Well fur eine effektive
Abdichtung und zur Verringerung des Risikos von
Kreuzkontaminationen

e Zusatzliche erhdhte Eckrander zum Schutz der

Dichtungskanten
Kat.-Nr. VE
10701534 50

Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-
Kappen DeepWell™ Platten mit Shared-
Wall-Technologie

Thermo Scientific Nunc 96-Well Verschlussmatten fur Platten
schutzen den Well-Inhalt von DeepWell Platten wahrend der
Kurz- oder Langzeitlagerung von Chemikalien und Verbindungen.

e |deal als Auffangplatte fUr Nunc Filterplatten

e | agerungsplatte fur Verbindungen, Proben oder Biomolekdile
e Runder Well-Boden reduziert Flissigkeitsretention

e Naturfarben

* Kundenspezifische Barcodierung ist verfugbar

Kat.-Nr. Volumen Well, pl Sterilitat VE
10408812 1300 Steril 50

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well
Polypropylene DeepWell™ Storage Plates

Erhdhen Sie das Aufbewahrungsvermogen und
verbessern Sie das Mischen mit diesen DeepWell
Platten mit gemeinsamen Wellwanden.

™

e |deal als Auffangplatte fur Nunc Filterplatten

e | agerungsplatte flr Verbindungen, Proben oder
Biomolekule

® Runder Well-Boden reduziert Flussigkeitsretention
* Naturfarben

Kat.-Nr. Volumen Well, pL Sterilitat VE
10393262 1300 Nicht steril 50
10447181 2000 Steril 60
10007621 2000 Nicht steril 60

Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well
Noppenmatten

Schitzen Sie alle 96 Wells wahrend der kurz- oder langfristigen
Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer
einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well
Noppenmatte.

e Chemikalienbestandig und durchstechbar;
temperaturbesténdig bis -80 °C

e \erschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten

e Ermdglicht das Eindringen in das Well mithilfe einer
Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu
beschadigen

e | dsungsmittelbestandig, darf nicht 100 % DMSO ausgesetzt
werden

Kat.-Nr. Farbe Sterilitat VE
Zur Verwendung mit: 96-Well Platten mit ,,Shared-Wall“-Technologie

10536561 Naturfarben Steril 50
10286031 Naturfarben Nicht steril 50
10546561 Naturfarben Nicht steril 50

Thermo Scientific™ Nunc™
Mikrotiterplattendeckel

Schtzen Sie Proben mit den Thermo Scientific™ Nunc™
Mikrotiterplattendeckeln vor Kontaminationen und Verdunstung
wahrend der Assay-Verarbeitung, der Inkubation oder der
Aufbewahrung.

e Die Deckel passen zu allen Standardplatten.

e 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen
ausgestattet.

e Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung

e Universaldeckel eignen sich fur alle handelstblichen
Mikrotiterplatten mit Standardhdhe

Kat.-Nr. VE
10040401 100

Thermo Scientific™ Dichtungsfolien fir
Mikrotiterplatten

Gewahrleisten Sie die Unversehrtheit Ihrer Proben mit diesen
Dichtungshaftfolien, die Ihre Mikrotiterplatten wirksam
verschlieBen.

e Nicht klebende Lasche zum einfachen Entfernen der Dichtung
e GroBer Temperaturbereich: -40 ° bis 80 °C

Kat.-Nr. VE
10642674 50

¥

Klicken Sie auf

ein Produkt, und melden

Sie sich an, um auf

Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Forschung und Entwicklung
Mikrotiterplatten-Lesegerate und -Waschgerate

Thermo Scientific™ Dichtungsmatten fiir 96
Wells

Runde oder quadratische Kappenmatten zum VerschlieBen von
96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhaltlich in autoklavierbaren und
durchstechbaren Formaten.

* Runde oder quadratische Abdeckungen zur Versiegelung von
96-Well-Lagerplatten

e Alphanumerische Gitterreferenzierung

e Aus firmeneigenem Thermoplast-Elastomer geformt, fur
flexibles Design

e Geeignet zur langfristigen Lagerung

Kat.-Nr. VE
10354033 50
10722684 50

Thermo Scientific™ Easy Pierce
HeiBsiegelfolie

Ideal fUr das Verwalten chemischer Verbindungen und
Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen.

e Fir PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten
Schraubdeckels)

e | eicht zu durchstechen

e Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt
werden

e Die 20 um-Folie ist noch leichter zu durchstechen und eignet
sich flr mehrere Schichtungen

Kat.-Nr. Beschreibung VE
11979355 Leichte Pierce-Folie, 85 x 135 mm 100
11918935 Easy Pierce 20pum dinne Folie; 85 x 135 mm 100

Thermo Scientific™ Thermo-Seal
HeiBsiegelfolie

Geeignet flr Langzeitlagerung bei niedrigen Temperaturen,
Transport und Hochtemperaturanwendungen wie PCR.

e Kann in Wasserbad-Thermocyclern verwendet werden
e Folie/Polypropylen-Laminat

e Bietet eine sehr starke Dichtung, die nur mit dem
Folienentferner geschalt werden kann

e Kann mit einer einzelnen Pipettenspitze oder einer
DurchstoBplatte durchstochen werden

Kat.-Nr. VE
11934275 100

Thermo Scientific™ Abgene™
Verschlusskappen fur
Aufbewahrungsplatten, Streifen zu 8

Es sind Kappen und Matten fUr Lagerplatten in verschiedenen
Formaten erhaltlich.

e 3-Deckelstreifen
e Jede Kappe ist einzeln nummeriert
e Gleichzeitige Versiegelung von 8 Wells

e Endlaschen zum einfachen Entfernen

Kat.-Nr. VE
10476113 120

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Fisherbrand™ Entsalzer
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[ ] .

AnschlUsse, 4 m-Rohrleitung, Absperrventil, Schrauben und
Bolzen, Schnellkupplung, Durchflussventil und Druckminderer im
Lieferumfang enthalten. Fisherbrand™ Tragbare Demineralisierer
werden bereits fertig montiert geliefert und arbeiten ohne
Elektrizitat.

e | eitfahigkeit: 0,3 bis 2 upS/cm

e Kapazitat fur 25 °F: DEM’'O 3: 286 | - DEM’'O 4 : 420 | -
DEM'O5: 5701

e Maximale Druckbelastung: 4 bar bei Umgebungstemperatur
e Flussrate: bis 150 I/Stunde

Kat.-Nr. VE
11924169 1

Fisher Scientific
Webinare

Vematzen Sie sich mit akademischen
und branchenfihrenden Experten,
erkunden Sie Thamen und erfahiran
Sie mehr dber sie

Mehr arfahren

Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem

Das Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem stellt nach
Bedarf direkt aus Leitungswasser Reinstwasser vom Typ | und
RO-Wasser her.

e Das kompakte System ermoglicht die bequeme Entnahme von
RO- und Reinstwasser direkt aus dem Hahn, ohne zusétzliche
Vorfilter

e Die AccuDuo P-Schutzkassette sowie die Doppelsaulen-
Ultrareinigungskassette aus dem AccuDuo U-Paket
gewahrleisten die optimale Produktwasserqualitat

e Da kein externer Speichertank erforderlich ist, wird das Wasser
nicht durch Kontaminationen aus Behaltern oder Schlauchen
verschmutzt

e Das vollautomatisch gesteuerte und gewartete System umfasst
automatische Zyklen und Funktionen zur Reinigung und
Selbstwartung der RO-Membranen, die die Nutzungsdauer
und Effizienz der RO-Membranen und der Kassetten erhdhen

Kat.-Nr. VE
15489689 1
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ein Produkt, und melden
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Forschung und Entwicklung
Laborausstattung

Fisherbrand™ Traceable™ pH-Puffer- Fisherbrand™ Traceable™ Fisherbrand™ Analysenwaagen Fisherbrand™ Pakete fiir GT2 Tisch-

Standards, zertifiziertes Referenzmaterial Leitfahigkeitskalibrierstandards, Zentrifuge
(CRM) zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) | |
i --J J 1 Lime—t
= oo = L
7.008 = _— -

Fisherbrand Analysenwaagen bieten bei wichtigen
Wageanwendungen im Labor, Industrie und Ausbildung. Die
Fisherbrand Waage bietet eine Schnittstelle flr eine einfache
Kommunikation und eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
Diese Waagen sind perfekt auf lhren Arbeitsplatz abgestimmit.

(

Die mittelgroBe Fisherbrand™ GT2 Tisch-Zentrifuge bietet
Geschwindigkeit und Vielseitigkeit und erreicht 4238 x g flr
schnelle und effiziente Trennungen

Verwenden Sie NIST-rlickflUhrbare Referenzmaterialien

mit hochster verfUgbarer Genauigkeit. TraceableTM
Leitfahigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial
(CRM) ermdglichen problemloses Kalibrieren, Anleitung und
Temperaturtabelle beiliegend.

IUPAC-konforme Rezeptur

e Tischzentrifuge mittlerer GroBe mit hoher Geschwindigkeit (bis
4238 xg) und Vielseitigkeit bei minimalem Platzbedarf im Labor

e Kompatibel mit allen Marken, Geraten und Elektroden
¢ Die Genauigkeit bei 25 °C liegt bei + 0.010 pH

e GroBer Windschutz mit Schiebe- und Seitenttiren

e StandardmaBige RS-232-Konnektivitat fur einfache

- e Bellftete und gekuhlte Ausflihrungen mit schnellem
Datentbertragung

Temperaturabzug erhaltlich

e Enthalt einen TX-400 Rotor mit Adaptern fiir 36x15 ml oder
16x50 ml konische Réhrchen, ideal fur Zellkulturanwendungen

Kat.-Nr. VE
11754256 1

Alle Flaschen werden mit einem vom Hersteller bereitgestellten
ruckfUhrbaren NIST-Kalibrierungsbericht sowie Informationen zur
Chargenprufung geliefert.

e Plattform aus Edelstahl

e Zwei verstellbare FiBe, mit denen der Anwender die Waage

Auberdem sind o Schm.t—fgr—Schntt-A_nIeytung nivellieren kann e Anwenderfreundlicher Direktzugriff mit vorgespeicherten
zur ordnungsgemaBen Kalibrierung sowie eine Protokolien
Temperaturausgleichstabelle im Lieferumfang enthalten. Kat.-Nr. VE
Kat.-Nr. VE 15927500 1 Kat.-Nr. VE
11754226 9 15818722 1

Fisherbrand™ GemaB Traceable™ ISO-
Leitfaden 34 farbcodierte pH-Puffer mit
CRM (Certified Reference Material)

Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot™
Leitfahigkeitskalibrierstandards, Hersteller
zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)

Fisherbrand™ Feuchtigkeitsanalysatoren Fisherbrand™ GT4 Tischzentrifugenpakete

(5 1 T RRE

= — Die Fisherbrand™ GT4 Tisch-Zentrifuge ist das
s —— Gutes Preis-Leistungs-Verhéltnis fur alle Budgets und Hochleistungsmodell mit hoher Kapazitat, das in luftgekihlten
Anwenderqualifikationen. Das Fisherbrand™ Feuchtemessgerat oder schnell herunterziehbaren Kilhlversionen erhaltlich ist
bietet eine umfassende betriebliche Flexibilitat mit einfachen

Préazise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit
farbcodierten Flaschen. Die Fisherbrand™ rtickverfolgbaren,
farbcodierten Puffer sind pH-Puffer mit Certified Reference
Material, die mit allen Marken von pH-Messgeraten und
Elektroden kompatibel sind.

e | 6sungen mit Certified Reference Material (CRM) erfullen
alle Testanforderungen fur Bundes-, Landes- und
Regionalbehdrden

|deal fUr Labor- oder Feldanwendungen

e RuckfUhrbar auf NIST (National Institute of Standards and
Technology — Nationales Institut fir Normung und Technologie)

e Genauigkeit: die im Zertifikat angegebene Fehlergrenze oder
+ 0.25 Mikrosiemens oder + 0.25 %

* 100 % kompatibel mit allen Leitfahigkeitsmessgeraten
e A2L A Akkreditierungen ISO 34 und ISO 17025 plus ISO 9001

Einstellungen mit einer Taste, widerstandsfahiger Konstruktion,
einem groBen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, einer
standardmaBigen RS232-Schnittstelle, 60 g Kapazitat und
Halogenheizung.

e GroBes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und
standardmaBigem RS-232-Anschluss

e Leicht zu reinigende Heizkammern, ideal fUr haufige
Verwendung und kostengtnstige Wartung

e Tischzentrifugenmodelle mit ausgezeichneter Leistung und
Kapazitat sind in 3 und 4 Litern erhaltlich

e Speziell fur Anwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt

e Hervorragende Kapazitat und Vielseitigkeit fur konische
40x50 ml- oder 96x15 ml-Roéhrchen (4L-Version)

e £s sind auch belUftete und gekuhlte Modelle mit schnellem
Temperaturabzug erhéltlich

* 100 % kompatibel mit allen Marken von pH-Messgeraten und } ) . . Kat.-Nr.
Kat.-Nr. VE e Kompakte Standflache fir weniger Platzbedarf im Labor

Elektroden 15858722 ]
* Langfristige Pufferstabilitat und Pufferbestandigkeit gegen 11714256 6 * Halogenheiztechnologie

Temperaturschwankungen wahrend der Kalibrierung des pH- Kat.-Nr. VE

Messgerats .-Nr.

. . . 15305123 1

e Formulierung nach IUPAC (International Union of Pure and

Applied Chemistry) Klicken Sie auf

ein Produkt, und melden

Kat.-Nr. Sie sich an, um auf

Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

15508703 500 ml
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Fisherbrand™ Micro 17/17R
Microcentrifugen

Eppendorf™ Zentrifuge 5425 (EU-IVD)

Eppendorf™ Zentrifuge 5425 (EU-IVD) bietet ein hervorragendes
Funktionspaket fur eine breite Palette von Anwendungen

im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der
Proteinbiochemie.

Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-
Funktion fur kurze Laufe

e Kapazitat: 48 ml (24 x 1,5/2 ml-Réhrchen)
e Maximale Drehzahl/RZB: 13300 U/min/17000 xg

e Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-
Funktion fur kurze Laufe

e |ieferung mit ClickSeal-Rotor (24 Platze 1,5/2 ml) und

e Fllsterleise Mikrozentrifuge fur stressfreies Arbeiten

e Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel fiir einfache und
sichere Handhabung

e Herausragende Softwarefunktionen (z. B. 10 Beschleunigungs-
und Bremsrampen, 3 Programmtasten, Kurzfunktion ohne

standiges Driicken der Taste) Bioaboalichtungsdeckel
e OptiBowI™ Design fuir leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel Kat.-Nr. VE
Kat.-Nr. VE 11516873 1
15831645 1
15841645 1

eppendorf

Die Zentrifuge 5910 Ri unterstitzt lhre
Dokumentationsanforderungen und protokolliert alle

Sind Sie bereit fiir die papierlose
Zukunft? Speichern Sie mithilfe unserer s

Einstellungen und Ereignisse, die wahrend des Laufs digitalen Laborbuch-Software l-"h. s
auftreten. Zusammen mit der Benutzerverwaltungsfunktion eLABJournal alle Ihre Daten an einem 5
konnen Sie jetzt nachverfolgen, was, wann, von wem zentralen Ort und verabschieden Sie sich “'__

durchgefiihrt wurde. von Zetteln und Papierstapeln, die
Unordnung in lhrem Labor verursachen!

Eppendorf™ und das Eppendorf Markendesign sind eingetragene Marken der Eppendorf AG, Hamburg, D Alle Rechte

ich Bilder und Grafiken. Copyright © 2021 Eppendorf AG.
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Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml
Ausschwingrotor

Verarbeiten Sie 4 | auf der Stellflache einer herkdmmlichen 3
I-Universal-Zentrifuge mit dem TX-1000 Rotor.

e Zentrifugieren von bis zu 40 x 50 ml konischen Rohrchen, 196
Blutréhrchen oder 24 Mikrotiterplatten

e Durch die hohe Kapazitat kdnnen mehr Réhrchen in weniger
Durchlaufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert
gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleil3

e Die Slide Coat Oberflache ist eine hochentwickelte
schmiermittel- und korrosionsbestandige Beschichtung

e Zweifach verwendbares groBBes Rotordesign, das Adapter fur
Roéhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt

Kat.-Nr. VE

15163169 4

Thermo Scientific™ Adapter fir TX-1000
Ausschwingrotor

Ein Sortiment an Adaptern flr herausragende Flexibilitat.

Kat.-Nr.
15339695 4

Thermo Scientific™ 1000 ml-Flasche aus
Polypropylen

Maximieren Sie den Durchsatz durch die Kombination von
1000-ml-Flaschen aus Polypropylen mit Thermo Scientific
Rotoren.

e Kombinieren Sie 1000 ml-Flaschen aus Polypropylen mit
Thermo Scientific TX-1000- oder Bioflex HC-Rotoren flr ein
komplettes System und maximieren Sie den Durchsatz lhres
Labors

Kat.-Nr. VE
15319695 4

Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotor
Rotorbecheradapter

Die Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter lassen
sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem
kombinieren.

e Fassungsvermogen: 3 | bis 980 m

e Maximale Rohrchenabmessungen (AuBendurchmesser x
Lange): 98 x 124 mm

Kat.-Nr.

11884491 4

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche

Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoréhrchen
far Biobanking und Zellkulturen

iyl

Bewahren Sie Proben von der allgemeinen Kihllagerung bis zur

Lagerung in der Gasphase tber flissigem Stickstoff mit Thermo

Scientific™ Nunc™ Kryoréhrchen fur Biobanken und Zellkulturen
auf.

e Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie
pyrogenfreie IVD-kompatible Réhrchen fur zusétzliche
Probensicherheit

e Erhaltlich mit Innen- oder AuBengewinde

e Hochstmdgliche Sterilitdtsgarantie bei einem SAL-Wert von 106

e Geeignet fur allgemeine Kihllagerungen (+4 °C) bis zur
Lagerung in der Gasphase von flissigem Stickstoff

Kat.-Nr. Kapazitat, ml Gewindetyp L&nge, mm VE

Mit Oberflache zum Beschriften

10544641 1 AuBen 4 500
10529881 1 Innen 42 500
11341675 1,8 Innen 49 450
10669071 1.8 AuBen 48 450
10789871 3,6 Innen 70 400
10633452 4,5 AuBen 91 300

Umfasst eine Oberflache zum Beschriften sowie einen
Schraubverschluss mit Dichtung

10004220 1,8 Innen 48 500
10674511 1,8 Innen 49 450

Thermo Scientific™ Matrix™ 500 pl-
Roéhrchen mit Schraubverschluss

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500 pl-Roéhrchen
mit Schraubverschluss flr die sichere Lagerung von Proben
bei niedrigen Temperaturen, einschlieBlich Flissigstickstoff im
Gaszustand.

e Die Rohrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit
medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.

e Die Schraubverschlisse weisen eine weiche Silikondichtung
auf, die sich Beruhrungsflachen anpasst und die
Probenkonservierung sicherstellt.

* Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS), um die Réhrchen bei versehentlichem
Fallenlassen zu schitzen.

e Réhrchen mit Schraubverschluss eignen sich flr
Lagerungsbedingungen von bis zu -196 °C

Farbe des VE

Kat.-Nr. Beschreibung Abschlusses

10365453 Schraubverschlussréhrchen

Thermo Scientific™ Matrix™ Dreikodierte
Réhrchen mit Schraubspitze

Lagern Sie wertvolle Proben sicher bei niedrigen Temperaturen,
einschlieBlich Flussigstickstoff in der Dampfphase, mit Thermo
Scientific™ Matrix™ 500 pl und 1,0 ml ScrewTop-Réhrchen.

e Die Rohrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit
medizinischem Reinheitsgrad gefertigt

e Die Schraubverschltsse weisen eine weiche Silikondichtung
auf, die sich BerUhrungsflachen anpasst und die
Probenkonservierung sicherstellt

e Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS), um die Roéhrchen bei versehentlichem
Fallenlassen zu schiitzen

e Roéhrchen mit Schraubverschluss eignen sich fur
Lagerungsbedingungen von bis zu -196 °C

Kat.-Nr. VE

13415868 4

mit V-férmigem Boden Farblos 480
Réhrchen mit V-Boden und

10111683 Schraubspitze Farblos 480
Rohrchen mit V-Boden und

10405983 Schraubverschluss, ohne N/A 480
Kappen
Réhrehen mit V-Boden und

11815482 Schraubspitze Rot 480
Roéhrchen mit V-Boden und .

11805482 Schraubspitze Violett 480

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 pH-
Tischmessgeréat

Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 pH-
Tischmessgerat fur erweiterte Laboranalysen und Drucker- oder
Computeranbindung kénnen Sie den pH-, mV- und ORP-Wert
sowie die Temperatur zuverlassig messen.

e Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie
der Temperatur

e Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-
oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu funf
Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte
manuell eingeben kénnen

e Dank der Bearbeitungsmdglichkeiten der Kalibrierung kénnen
einzelne Punkte ohne vollstandige Rekalibrierung festgelegt
werden

¢ Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige
mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen
Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
Kat.-Nr. VE
11671449 4

¥

Klicken Sie auf

ein Produkt, und melden

Sie sich an, um auf

Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Fisherbrand™ Braune pH-Elektrode mit
Epoxid-Kérper

Diese Elektroden werden in verschiedensten AusfUhrungen mit
unterschiedlichen Referenzldsungen und Referenzkammern
angeboten und zeichnen sich durch ein nachflllbares duBeres
Referenzreservoir aus, das mit jedem zur Probe passendem
Elektrolyt beflllt werden kann, sogar mit Fullungen, die fUr nicht-
wassrige Messungen empfohlen werden.

e Fir Proben mit organischen Verbindungen, Proteinen,
Schwermetallen oder Verbindungen, die mit Silber reagieren
(z. B. Sulfid, Bromid, lodid) wird ein Doppel-Diaphragma
empfohlen

e Alle Elektroden werden mit einer abnehmbaren Leitung oder
mit angeschlossenem Kabel/Verbindungsstiick geliefert

e FUr alle Brinkmann, Metrohm und Schott Titriersysteme, die
sich auf dem Markt befinden

e Der Elektrodenkérper hat einen Glasschiliff, der auf diese
TitriergefaBe passt

Kat.-Nr. VE
11715628 1

Fisherbrand™ Durchstechende Elektroden

Diese Gelelektrode mit einer langeren Lebensdauer als eine
herkdmmliche Elektrode ist ideal flur Fleisch, Kase, Obst und
Brotteig.

e Elektrolyt-Gelelektrode fUr Fleisch, Kase, Obst, Paste, Brot
e | angere Lebensdauer als herkdmmliche Elektroden

Kat.-Nr. VE
11850980 1

Fisherbrand™ pH-Messgerat accumet™
AET15

GroBes Display: Duales LCD-Display fiir verbesserte Lesbarkeit
bietet umfassende Informationen zum Messgerat

¢ \Wasserfestes, staubdichtes Gehduse — Schutzart IP67, halt
die Integritat Ihres Testgeréats auch unter rauen Bedingungen
aufrecht. AuBerdem schwimmfahig!

e \Jom Anwender austauschbarer Sensor — mehrmalige
Verwendung desselben Messgerats

e Der Doppelmembransensor hat eine langere Lebensdauer

e Kalibrierung auf Tastendruck mit automatischer
Puffererkennung — schnelle, einfache Kalibrierung ohne
Kalibrierungsfehler

Kat.-Nr. VE

15553653 1

Fisherbrand™ pH -Elektrode, BNC-
Verbindungsstiick mit BNC-Epoxidgehause,
1 m-Kabel

Allzweck-pH-Elektrode. Die Fisherbrand™ pH-Elektrode
mit BNC-Stecker mit 1 m Kabel eignet sich fur viele tbliche
Probenarten einschlieBlich wassriger Proben und Trinkwasser.

e Epoxidgehause

e Enthalt Gelelektrolyt

e Kabel: Tm

e Verbindungsstlck: BNC

Kat.-Nr. VE
11706358 1

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Fisherbrand™ Verbindungskabel

=c{J{

Verbindungskabel mit BNC-Stecker flir ionensensitive
Kombinationselektroden mit Festkdérpermembranen eignen sich
optimal fur Messungen in der Landwirtschaft, \WWasseranalysen
sowie zur Kalibrierung von lonenelektroden.

e Verbindungskabel mit BNC-Stecker

e F0r die Verbindung von ionenempfindlicher Elektrode mit
Festmembranen

e F0r landwirtschaftliche Messungen, Wasseranalysen und die
Kalibrierung von ionischen Elektroden

Kat.-Nr. VE

11746348 1

Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerat
accumet™ AE150

"\

H

SN L

Bietet grundlegende Funktionen fUr routinemaBige pH-Wert-
Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu
einem kostenguinstigen Preis

e 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung

e Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
e Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset

e 1-Punkt-mV-Kalibrierung

Kat.-Nr. VE
15544693 1

Fisherbrand™ Traceable™ Tisch-/tragbares
Leitfahigkeitsmessgerat

Ermaoglicht direkte digitale Messungen von Leitfahigkeit,
Widerstand und geldsten Feststoffen. Fisherbrand rickfuhrbare
Leitfahigkeits-, Widerstands- und TDS-Messgerate sind ideal
zur Messung von Wasser in Reagenzienqualitat geman CAP,
ASTM, NCCLS und ACS sowie zur Leitfahigkeitsmessung

in Chromatographie, Biologie, Lebensmittel, Elektronik und
Wasseranalyse. Alle Messwerte beziehen sich automatisch auf
den internationalen Standard von 25 °C.

e Heller, gut ablesbarer, 0,5 Zoll (13 mm) LCD

e Kann als Handmessgerat oder Tischmessgerat verwendet
werden

e Bereiche: 0,01 bis 200 000 umhos oder uS (Leitfahigkeit);
0,001 Ohm bis 20 00 Megaohms (Widerstand); 0,01 bis
20 000 ppm (geldste Feststoffe)

e Genauigkeit, +0,3 %=+1 Ziffer

Kat.-Nr. VE
11774216 1

Fisherbrand™ Traceable™
Leitfahigkeitsmessgerat

ses T '

Die anwenderfreundlichen, wasserfesten
Leitfahigkeitsmessgerate sind flr Routineanalysen und
Qualitatssicherung konzipiert. Einfach einschalten, einsetzen und
gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen.

e Robustes, chemikalienbestandiges, wasserfestes ABS-
Kunststoffgehause

¢ Einfach ablesbar, LCD-Ziffernhdhe 0,5 in.
e Doppelanzeige zeigt Messwert und Temperatur an

e HOLD-Taste friert den Messwert auf dem Display ein

Kat.-Nr. VE

11714226 1
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Fisherbrand™ ST-30C-Serie
Stereomikroskop

&

.

]

Fur Lernumgebungen entwickelt und konstruiert. Das Fisher
Scientific™ ST-30C Serie Stereo-Mikroskop ist wahlweise

mit der innovativen kabellosen LED-Beleuchtung oder einem
konventionellen Wolfram-Beleuchtungssystem lieferbar.

e Entwickelt und entworfen flir die Lehre

e Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung
fUr hellere und schérfere Bilder durch ,kaltes’ Licht oder einem
herkdmmlichen Wolfram-Beleuchtungssystem

Kat.-Nr. VE

11702656 1

Fisherbrand™ Isotemp™ Umwalzkiihler/-
heizer, 230 V, 50 Hz

Im Hinblick auf hohe Leistung, kleine Stellflache und leisen
Betrieb entwickelt.

e Gesamter Heiz- und Kuhlbereich -10 bis +80 °C

e Kleines Reservoir sorgt fur schnelle Temperaturansprechzeiten
e Geringer Platzbedarf

® | eiser Betrieb

Kat.-Nr. VE
11336661 1

Fisherbrand™ Isotemp™ Umwalzpumpen
fUr Kahl- und Heizbader: 5,4 - 6,5 1,
230 V/50 Hz

Far Labor- und Industrieanwendungen.

e Alle Abflisse befinden sich vorne an der Einheit und verfigen
Uber ein integriertes Ventil

Tipp zum Umweltschutz: FUr weniger anspruchsvolle
Anwendungen kann der Energieverbrauch mithilfe des
Energiesparmodus gesenkt werden
Kat.-Nr. VE
11366641 1

Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier

Eine Farbtabelle zur Bestimmung der Farbanderung ist im
Lieferumfang enthalten.

e 5m lange Spenderrolle mit Indikatorstreifen
e pH-Wert-Bereich von 1 bis 14
e 4 Stck./Packung

Kat.-Nr. VE
10482341 4

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Fisherbrand™ ECO25 Thermoreaktor 115
230 V/50-60 Hz

Ermaoglicht dem Anwender die Bestimmung von Parametern
wie CSB, nitrogenen und phosphorylierten Verbindungen.
Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreaktor flir die CSB-Analyse
ermdglicht die Vorbereitung von Proben mittels Nassaufschluss
zur Bestimmung von metallischen und nichtmetallischen
Elementen in organischen und anorganischen Materialien.

e COD wird in nur 30 Minuten analysiert

e Akustisches Signal und automatische Abschaltung am Ende
jedes Zyklus

e FUnf wahlbare Arbeitstemperaturen: (70°, 100°, 120°, 150° und
160 °C)

e Reagenzglasabdeckung, Heizblockschutz und
Sicherheitsthermostat fir mehr Sicherheit und Zuverlassigkeit

Kat.-Nr. VE
11751304 1

Fisherbrand™ UV-Sterilisationsschrank mit
Timer

-
| ———

Schrankt die Kontamination von PCR-Ansatzen ein. Die
Fisherbrand™ UV-Werkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine
praktische Umgebung fur die Vorbereitung von PCR-Reaktionen
in einer nukleinsaurefreien Umgebung.

e UV-Lampen an den Schranken denaturieren Nukleinsauren in
5 bis 30 Minuten, sodass sie fur die Amplifikation nicht mehr
geeignet sind.

e Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-
Licht nicht ausgesetzt wird.

e Die UV-Lampen sind zeitgesteuert

° Sicherheitsschglter an den Schrankttren schalten die UV-
Lampen beim Offnen aus.

Kat.-Nr. VE
15562496 1

Fisherbrand™ Schiittel-Inkubator mit
flacher Mattenplattform

%

Der Fisherbrand™ Schuttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform
ist ein Schittel-Inkubator fur Kolben und Réhrchen.

e Hohe Kolbenkapazitat
e Touchscreen-Steuerung
 Patentierte magnetische Kolbenbefestigung

Kat.-Nr. VE
16333226 1

Fisherbrand™ Microbead-Sterilisator

Ideal zum Sterilisieren kleiner Forschungswerkzeuge wie
Pinzetten, Scheren, Skalpelle usw. Eliminiert die Gefahr offener
Flammen, indem die mitgelieferten Glasperlen auf 300 °C
erhitzt werden, wodurch Bakterien, Sporen und andere
Mikroorganismen eliminiert werden.

e Digitale Steuerung, bis 300 °C
e Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge

e Die Kammertemperatur wird auf dem groBen LCD-Bedienfeld
angezeigt: Das auBere Gehause bleibt kiihl

e Sicher fur den Einsatz in Abzugshauben

Kat.-Nr.
16391328 1
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Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe
Universalwasserbader

—
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Diese anwenderfreundlichen Wasserbader fur allgemeine
Anwendungen ermoglichen zuverldssige Ergebnisse durch hohe
Temperaturkonstanz.

e Kleinere Stellfléche im Vergleich zu vorherigen Modellen

e Fortschrittliche Temperatursteuerung flr eine erweiterte
Funktionalitat

* Neue akustische Alarme

e Praktische Speicherung haufig verwendeter Einstellungen mit
vier Temperaturvoreinstellungen

Kat.-Nr. VE
15375877 1

Fisherbrand™ Q700 Ultraschallgerat mit

Sonde
H\
| \

\&

Dieses leistungsstarke Ultraschallgerat eignet sich fur alle
Anwendungsbereiche und Probenvolumen. Fisherbrand™
Ultraschallgerate eignen sich optimal fur Zellaufschluss,
Nanopartikel-Dispersion, DNA-Scheren/ChIP und
Homogenisierung.

e 700 W

e Touchscreen-Steuerung

e 10 programmierbare Speicherplatze

e Programmierbar von 1 Sekunde bis 99 Stunden

Kat.-Nr. VE
12931151 1

Fisherbrand™ ARE Model Aluminium-
Magnetrihrer mit Heizplatte

RUhrbereich: 1500 U/min; GréBe: 15 mm Durchm.

e Einheitliche Hitzeverteilung durch eine beschichtete Heizplatte
aus Aluminiumlegierung

e Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Chemikalien
e Maximaltemperatur 370 °C
e Fasst bis zu 15 Liter-Kolben

Kat.-Nr. VE
15349654 1

Fisherbrand™ S-Serie
Ultraschallreinigungsgerat

Diese Gerate zeichnen sich durch Ultraschall-
Reinigungsverfahren mit moderner Mikroprozessorsteuerung
aus, mit Sweep-Funktion. Bei Fisherbrand™ S-Serie
Ultraschallreinigern finden Sie ein vollstandiges Sortiment von
analogen Ultraschallb&dern, mit oder ohne Aufwarmfunktion,
das alle Aufgaben in Forschung, Sonochemie und Entgasung
abdeckt.

e [ ange Lebensdauer durch lochfraBbesténdige Edelstahltanks

e | ED-Display zeigt eingestellte und Restzeit sowie
voreingestellte und tatsachliche Temperatur

e Ergonomisch geformte Kunststofftragegriffe

¢ Die neu entwickelte Abdeckung reduziert Gerausche und
beschleunigt den Aufwarmprozess

Kat.-Nr. VE
10162372 1
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Fisherbrand™ Zweistufige
Rotationsfligelpumpe der FRVP-Serie

Die robuste unverzichtbare Pumpe fur Unterdruckbetrieb ist
zuverlassig und wartungsarm und fUr eine groBe Bandbreite an
Labor- und Industrieanwendungen einsetzbar.

e F0r Langlebigkeit und Zuverlassigkeit entwickelt

e Aus hochwertigen Materialien gefertigt, Innenflachen mit
korrosionsbestandiger Beschichtung

e F0r eine sauberere Arbeitsumgebung

e Reduzierte Olnebel-Emissionen

Kat.-Nr. VE
16234611 1

Fisherbrand™ Membran-Vakuumpumpe
aus Polytetrafluoroethylen

Verwenden Sie diese chemisch bestandigen Pumpen fiir
Anwendungen mit aggressiven Losungsmitteln und atzenden
Dampfen. Fisherbrand™ Polytetrafluorethylen-Membranpumpen
und Anschlusskopfe sind kohlefaserverstarkt, um elektrische
Leitfahigkeit zu bieten und elektrostatische Aufladung zu
vermeiden.

e Chemisch bestandig, ideal fir Anwendungen mit aggressiven
Losungsmitteln oder saurehaltigen Dampfen

e Ersatz flr Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen,
insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit
korrosiven Dampfen

e Pumpenkodpfe bestehen aus PTFE mit
Kohlenfaserverstarkungen fur die schadlose Handhabung von
aggressiven Dampfen

° Pumpkammern sind hermetisch vom Antriebsraum getrennt,
wodurch eine langere Haltbarkeit der mechanischen Teile
gewahrleistet wird

Kat.-Nr.
12981131 1

Fisherbrand™ FB70155 Pumpe

Olfreie Kolbenpumpe. Die Fisherbrand™ FB70155 Pumpe ist
fUr allgemeine Laboranwendungen konzipiert, bei denen kein
genaues Vakuum und nur moderater Druck erforderlich sind.

e Robustes Kunststoffgehduse mit geringem Gewicht und mit
integriertem Tragegriff

e \Wasserstrahlpumpe flr den allgemeinen Gebrauch
e | eicht, kompakt, tragbar, Standardbetrieb
e Nicht empfohlen fUr organische, basische und saure Dampfe

Kat.-Nr. VE
11533485 1

Fisherbrand™ Manueller Schittler
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Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen
Handgelenks

e \Von O bis 15° einstellbarer Mischwinkel

e Einstellbare seitliche Armklammern kénnen bis zu 8 Kolben
aufnehmen (500 ml oder kleiner)

e Beladungskapazitat von bis zu 10 Ibs mit Uberlastschutz

e Mit zwei Seitenarmmodulen mit 4 Positionen

Kat.-Nr. VE
15544070 1
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Fisherbrand™ Vortexmischer, Zinklegierung
und Technopolymer

Vereint hochste Drehzahlleistung mit hervorragender
Zuverlassigkeit und Sicherheit. Der Fisherbrand™ Vortexschuttler
ist mit zwei Betriebsmodi, der Mdglichkeit zur Anderung der
Schwingfrequenz sowie einem breiten Zubehdrsortiment
ausgestattet und eignet sich damit optimal fur die
verschiedensten Ansprtche.

e Kompakt in Héhe und Umfang

e Stabilitat ist durch einen auf den Betriebsmodus ausgerichteten
Auswahlhebel optimiert

e 3 rutschfeste GummifliBe fUr den Verbleib in der gewtinschte
Position

e Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu
3000 U/min gesteuert

Kat.-Nr. VE
11726744 1

Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™
Thermometer fir Ultratieftemperaturen mit
USB-Datenprotokollierung fir Kihl- und
Tiefkuhlgerate

1H5‘ <

Datenprotokollierthermometer, das in 21 CFR 11-Umgebungen
verwendet werden kann

e Datenprotokollierthermometer mit festen Zeitintervallen von
einer Minute

* Erflllt die aktuellen CDC-Anforderungen und zusétzliche
Empfehlungen fir die Lagerung und Uberwachung von
Impfstoffen

e Kann in 21CFR 11-Umgebungen verwendet werden, Rohdaten
sind gesperrt und kénnen an der Basiseinheit nicht geldscht
oder geandert werden

e Speichert bis zu zehn eindeutige Alarmereignisse

Kat.-Nr. VE

15590765 1

Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl

Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kuhlgeraten,
Tiefkuhlgeraten und auf Arbeitsflachen

e Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer
biologischer und chemischer Substanzen sowie fur
elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte
Lagerbedingungen erfordern

e Die Neoprendichtung an der Tur gewahrleistet eine gute
Abdichtung

e Die Tur wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (groRe GroBe mit
drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier Uber die gesamte
Lange verschlossen

e Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste
Trockenmittel auf

Kat.-Nr. VE
11917874 1

Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer/
Uhr/Feuchtigkeitsmesser

Misst die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt
die Zeit an

¢ Dreizeilige LCD-Anzeige mit Ziffern in einer Hohe von 0,5 in.
(13 mm)

e Zwei Bereiche: 0 ° bis 50 °C und 32 ° bis 122 °F

e Aufklappbarer Stander flr die Anwendung auf dem
Schreibtisch

e Als Einheit der Messwerte kann Celsius oder Fahrenheit
ausgewahlt werden

Kat.-Nr. VE
11725843 1

Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl
mit Drahtgewebe, 200 mm Durchmesser

Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen GroBen lieferbar.
Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz
hat einen Durchmesser von 200 mm.

® Analysesiebe mit einem Durchmesser von 200 mm
e Edelstahlrahmen
e Drahtgewebe

e Wird mit Konformitatszertifikat und Datenblatt geliefert

Kat.-Nr. VE
11567552 1

Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit
Edelstahlsonde am Kabel

Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt
in der Hand oder lassen sich in engen Raumen an der Wand
montieren.

e Gegen die meisten Sauren, Basen und Losungsmittel
chemisch bestandige Edelstahlsonde

e Geeignet zur Temperaturmessung von Gasen, FlUssigkeiten,
Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen

Kat.-Nr. VE
11715843 1
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Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer
far Kihlschrank-/TiefkGihlgerat-Alarm

Mit dem in einer temperaturgepufferten Glykol-Losung
versiegelten Sensor gewahrleistet das Thermometer genaue
Messungen, wenn die Turen des Tiefkihlgerats/Kuhlgerats
geoffnet sind.

e Zur Temperaturlberwachung in Tiefkihlgeraten, Kuhlgeraten,
Inkubatoren, Wasserbadern und Heizblocken

¢ Die Dreifachanzeige zeigt simultan die aktuelle, héchste und
niedrigste Temperatur an

e Alarm (Nur Bestell- Nr. 06-664-11) einstellbar in Schritten
zu 1° benachrichtigt den Anwender mit visuellen und
akustischen Signalen bei einer Uber- oder Unterschreitung der
Temperatursollwerte

e Das 10 ft. (3 m) lange Mikrokabel ermoglicht das SchlieBen der
Tar

Kat.-Nr. VE
11705853 ]

Fisherbrand™ Traceable™ Infrarot-
Thermometer mit Zweipunkt-Laser, mit
Typ-K-Sonde

Zwei Laserpunkte gewahrleisten eine hdhere Genauigkeit.

e Einfache Bedienung — einschalten, auf Probe zeigen und in
weniger als einer Sekunde ablesen

e Doppellaser zeigen den AuBendurchmesser der zu messenden
Oberflache an, weiBes LED-Licht beleuchtet die Oberflache

e Messwerte sowohl in Fahrenheit als auch in Celsius einer
beliebigen Oberflache — Feststoffe, Halbfeststoffe und
FlUssigkeiten

¢ Die Dualanzeige zeigt die aktuelle Temperatur plus einen
der folgenden acht Modi an: Emissionswert, max. Speicher,
min. Speicher, Differential, Mittelwert (zeitgewichtet),
Hochtemperaturalarm, Niedrigtemperaturalarm und
Sondentemperatur

Kat.-Nr. VE

11739785 1
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Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose flr
qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere
Filtrationsgeschwindigkeit

Zum Filtern feiner Partikel.

¢ Reinheitsgrad

e Aus Zellulosefasern

e Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemal genauen Normen
e Aschegehalt: 0.06 % Anwendung

Kat.-Nr. VE
11704273 100

Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse
259

Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™
Mikroglasfaserfilter, GUtegrad 259 sind nicht hygroskopisch
und biologisch inert. Sie sind bestéandig gegen die meisten
Loésungsmittel und Reagenzien (auBer Flusssaure).

e Ohne Bindemittel
e Geeignet fur den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
¢ Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit

e Aufgrund feiner Fasern fUr Mikrofiltration geeignet

Kat.-Nr. VE
11465238 100

Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril

Entwickelt fUr die tagliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™
unsterile PTFE-Spritzenfilter verfugt Uber eine hydrophobe
PTFE-Membran zur Filterung organischer und wassriger HPLC-
Losungen. Erhaltlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und
25 mm) und zwei PorengréBen (0,2 und 0,45 pm).

e |deal fUr die Filtration von Losungsmitteln
e Hoher Probendurchsatz und geringe Proteinbindung
e Chemikalienbesténdige hydrophobe PTFE-Membran

e Robustes Polypropylengehause

Kat.-Nr. VE
15161499 100

Fisherbrand™ Steriler PES-Spritzenfilter

Entwickelt fir die Filtration und Aufreinigung in steriler
Umgebung. Der Fisherbrand™ sterile PES Spritzenfilter verflgt
Uber eine PES-Membran in einem Polypropylengehause

zur Aufreinigung von Gewebekulturldsungen aus einer
Standardspritze. Die Membranen mit einem Durchmesser

von 33 mm sind mit einer PorengréBe von 0,2 oder 0,45 um
erhaltlich.

e |deal fUr die Reinigung von Gewebekulturldsungen und Puffern
* Hoher Probendurchsatz mit geringer Proteinbindung
e Hydrophile 33 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES)

e Robustes, chemisch bestandiges Polypropylengehause

Kat.-Nr. VE
15206869 50
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Fisherbrand™ Wiederverwendbare,
robuste, niedrige Becherglaser

Robuste Becherglaser mit ,,dicken Wanden* bieten eine
hervorragende mechanische Festigkeit und Haltbarkeit.

Erhohte Sicherheit bei Einsatz unter extremen Bedingungen wie
mechanisiertem Waschen und rauer Handhabung.

¢ Dicke, gleichmaBige Wande

e GleichmaBig bearbeiteter oberer Rand mit zusétzlicher
Wanddicke

¢ Bestandiger matter Beschriftungsbereich
e WeiBe Skala mit Graduierung

Kat.-Nr. VE
16535840 6

Fisherbrand™ Becher in niedriger Form

Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Becherglaser mit
breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer
Vielzahl an Fassungsvermogen erhaltlich.

Fisherbrand™ Becher aus Borosilikatglas.
Flache Form mit Ausguss und Skala ISO 3819 DIN 12331.

Kat.-Nr. VE
15409083 10

Fisherbrand™ Wiederverwendbare
Glasmedienflaschen mit Kappe

s

=

Mit tropffreiem, austauschbarem AusgieBring aus klarem
Polypropylen (naturfarbend)

e Permanenter Markierungspunkt aus weiBem Emaille
e GL 45 Schraubgewinde

e Ohne Einlage

e Autoklavierbar (bis 140 °C)

Kat.-Nr. VE
15486113 10

Fisherbrand™ Hochtemperatur-
Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe

D

Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem,
austauschbarem Polypropylen-Ausgussring

® Mit permanentem wei3em Beschriftungsfeld aus Emaille
® GL 45 Schraubgewinde

® \erschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE

e Autoklavierbar

Kat.-Nr.
15816861 10
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Fisherlg_randT'V' Runde Glasflaschen mit
enger Offnung

Die runden Alpha-Glasflaschen mit engem Hals eignen sich zum
Aufbewahren, AusgieBen und Weitergeben |hrer Flissigkeiten im
Labor. Die runden Flaschen aus braunem oder transparentem
Borosilikatglas sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im Labor.

e Enger Hals
e Borosilikatglas, rund
e Braun- oder klares Glas

Kat.-Nr. VE
12840904 60

Fisherbrand™ Konische
Weithalserlenmeyerkolben, Borosilikatglas

Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Weithals-
Erlenmeyerkolben in konischer Form aus Borosilikatglas sind
graduiert und in mehreren GroBen erhaltlich.

e Borosilikatglas

e Graduiert
Kat.-Nr. VE
15429113 10

Fisherbrand™ Messpipetten aus Glas,
Klasse AS, Typ 1

Zum genauen Pipettieren von FlUssigkeiten. Fisherbrand™
Messpipetten der Klasse AS Typ 1 werden aus Kalknatronglas
gefertigt. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die
Nullmarkierung an der Oberseite.

e Kalknatronglas

e Typ 1

e Blaue Graduierungen

e Klasse AS

Kat.-Nr. VE
15207935 2

Fisherbrand™ Pasteurpipetten

Nutzen Sie diese Pipetten fuir eine Vielzahl von Anwendungen.
Fisherbrand™ Pasteurpipetten sind ideal zur Anwendung mit
Fisherbrand Pipettierer.

e | dnge: 230 mm
e |In Packungen mit je 1000 Sttick erhaltlich

Kat.-Nr. VE
11566963 1000

Fisherbrand™ Dinnwandige
Kulturréhrchen aus Borosilikatglas

Verwenden Sie diese Rohrchen flr Zellwaschverfahren.
Fisherbrand™ dinnwandige Kulturréhrchen aus Borosilikatglas
bestehen aus Borosilikatglas, um Anderungen des pH-Werts
und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden
kdnnen, zu verringem.

e Rdhrchen in Premiumaqualitat mit robusten, gleichformigem
Boden und konsistenter Lange.

e \Wanddicke betragt ca. 0,6 mm

Kat.-Nr. VE
11547403 1000

Fisherbrand™ Glas-Probenflaschchen mit
Schraubverschluss

Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen
Glasflaschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenflaschchen sind in
verschiedenen GroéBen erhaltlich. Fisherbrand™ Polypropylen-
Schraubverschliisse werden separat verkauft.

e Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B

e Niedrige und hohe Form mit Standard-HalsgréBen

e 1 Dram entspricht etwa 3,55 ml (oder 0,125 fl. 0z.)

e Geeignet fur Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und
Probennahme

Kat.-Nr. VE

15304789 399

Fisherbrand™ Makrokivetten aus
Polystyrol fiir Wellenlangen im sichtbaren
Bereich

Diese Kuvetten gewahrleisten konstantere Probentemperaturen
wahrend der photometrischen Messungen. Fisherbrand™
Makrokuvetten aus Polystyrol fur Wellenlangen im

sichtbaren Bereich gewahrleisten einen ausgezeichneten
Transmissionsbereich sowie verbesserte Warmeubertragung
dank der diinnen Wande.

e Sehr geringe Abweichungen der Extinktionswerte
® Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
e Kavitatensortierte Produktion

e Abweichungen der Transparenz ungefahr 90 % zwischen
400 nm und 800 nm

Kat.-Nr. VE
11537692 100

Fisherbrand™ Spiilflaschen, leicht
zusammenzudriicken, 500 ml
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Leicht zu beflllen und sofort einsatzbereit
e Breite Offnung
e Lichtdurchléassig und nicht spritzend
e Mit leicht ablesbaren, farbcodierten Siebdrucketiketten
e Zur Erhdhung des Durchflusses lassen sich die Spitzen
zurlckschneiden

Kat.-Nr.
11745233 6

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche

Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-
Weithalsflaschen

Feste, lichtdurchlassige Flaschen
¢ Auslaufsicher

e Hohere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis
120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)

e \/ersprodungstemperatur -100 °C (-148 °F)

e Die Flaschen kdnnen durch Bestrahlung, EtO oder chemisch
sterilisiert werden

Kat.-Nr. VE

10062439 12

Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-
Mikroréhrchen

Diese Roéhrchen eignen sich fur den sicheren Umgang mit
wertvollen und toxischen Proben sowie fUr radioaktive Stoffe
oder DNA. Eppendorf™ graduierte Polypropylen-Mikroréhrchen
haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den
Rand des Rohrchens umschliet.

e Biogefahrdende Substanzen kdnnen aerosolfrei durch die
dinne Membran in der Mitte des Deckels mit einer KanUle
entfernt werden

e Der Deckel kann leicht mit einer Hand gedffnet werden

e Verfligen Uber eine graduierte Skala und eine
Beschriftungsflache

e Autoklavierbarer MikrostoBel zum Auflésen von Pellets

Kat.-Nr. Kapazitat, ml VE

Fisherbrand™ Mikrozentrifugenréhrchen
mit verriegelbarem Schnappverschluss

Mikrozentrifugenréhrchen aus Polypropylen.
e Frei von DNase/RNase und Pyrogen

e Autoklavierbar und bestandig gegen Temperaturen von bis zu
-86 °C

e Graduierte Réhrchen sind in drei GroBen lieferbar: 0,5 ml,
1,5 mlund 2,0ml

Kat.-Nr. Max. Kraft Kapazitat VE
15442545 25.000 x g RZB 2,0ml 500
15432545 26.000 x g RZB 1,5 ml 500
15422545 30.000 x g RZB 0,5ml 500

Fisherbrand™ Premium-
Mikrozentrifugenréhrchen: 1,5 ml, natur;
1,5ml; AD x L: 10,8 x 40,6 mm

i

Flache Schnappverschllsse bieten eine sichere,
flussigkeitsdichte, verlassliche Versiegelung, auch bei langerem
Sieden

e Hochtransparentes Polypropylen
e Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
e Widerstandsfahig bis zu 30.000 x g

e Einfach zu 6ffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle
und texturiertem Beschriftungsbereich

Kat.-Nr. VE
11926955 500

Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische
Zentrifugenréhrchen aus Polypropylen

&
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Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
® Pyrogenfrei

e Konischer Boden

e GroBe Beschriftungsflache

e Sterile und unsterile Ausfihrungen

Kat.-Nr. Kapazitat Verpackung VE
11819650 50 ml Im Gestell 500
11849650 15 ml Im Gestell 500
11512303 50 ml GroBpackung 500

Birkle™ X100 Mikrospatel, LaboPlast, PS,
1,0/0,25 ml

Zur Probenahme, Ubertragung oder Verarbeitung kleiner Mengen
von Chemikalien, Pulvern, Granulaten, Pasten, Cremes oder
Flussigkeiten. Birkle™ LaboPlast™ Mikrospatel ermoglicht
prazises Arbeiten mit einem robusten Mittelgriff.

e Aus Polystyrol
e Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7

e Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-
Vorschriften

e |n sterilisierter AusfUhrung erhéltlich

Kat.-Nr. VE
15684104 100

Biirkle™ X100 Mikrospatel, SteriPlast, PS,
sterile, 1,0/0

Zur Probenahme, Ubertragung oder Verarbeitung kleiner Mengen
von Chemikalien, Pulvern, Granulaten, Pasten, Cremes oder
Flissigkeiten. Burkle™ SterilPlast™ Mikrospatel ermdglicht
prazises Arbeiten mit einem robusten Mittelgriff.

e Aus Polystyrol
® Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7

e Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-
Vorschriften

e Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert

Kat.-Nr. VE
15624114 100

Fisherbrand™ Einweg-Wage-/
Trockenschalen aus Aluminium

Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten
Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an
Schalen mit Durchmessern von 10,9 cm und 12,2 cm.

e Universell einsetzbare Wéageschalen zum Dosieren, Lagern,
Verdampfen und Trocknen

e Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren
kompatibel, z. B.:
Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™
und weitere

e Hergestellt aus langlebigem Aluminium fUr den Laborgebrauch

Kat.-Nr. VE
11754059 500

10509691 1,5 1000 “

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche

Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen

. 3

Manuelle Einwegspritze ohne Kanlle, ausschlieBlich fir
Forschungszwecke. FUr die Verwendung mit Spritzenfiltern
geeignet.

e Sterilisation mit Gammastrahlung

e Steril

¢ Nicht-pyrogen

e Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/
Kunststoff

Kat.-Nr. VE

15839152 50

Fisherbrand™ Elektronische Pipettierhilfe

Eine leistungsstarke, leichte und ergonomisch entwickelte
Pipettierhilfe fur alle gangigen Glas- oder Kunststoffpipetten

e | eistungsfahige und dennoch leise Pumpe

e Ergonomisches Design

Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe

Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose
Pipettierhilfe, die langeres und ermtdungsfreies Pipettieren
ermoglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen
serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff.

e GroBes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die
verbleibende Akkuleistung und die eingestellite Geschwindigkeit
an

e Getrennte Regelung der Ansaug- und
Dispensiergeschwindigkeit sorgt fur eine prazise Kontrolle
der Pipettiergeschwindigkeit und verringert die Gefahr des
Uberpipettierens bei kleineren Pipetten

e \Wahlen Sie mit einem einfachen “+” oder “-” eine von acht
Pipettiergeschwindigkeiten aus, die auf dem LCD-Display
angezeigt werden

Kat.-Nr. Farbe Abgabegeschwindigkeit VE
10402822 Weil3 8 1
10626293  Blau 8 1
10367302  Rot 8 1
10072332  Grin 8 1
10729534 Transparent 8 1

Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Bluetooth™ Equalizer Mehrkanalpipetten
mit elektronisch einstellbarem
Spitzenabstand
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Ubertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Rdhrchen,
Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und
effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.

e Endlich sorgloses Pipettieren mit der einzigartigen ClipTip-
Spitze

e Eine bahnbrechende Technik, die mit Sicherheit abdichtet,
macht den entscheidenden Unterschied.

e Elektronische Pipette mit benutzerfreundlicher
Bedienoberflache

e Verstellbarer Abstand bei Equalizer-Modellen - schnellerer
Probentransfer und weniger Wiederholungen

Kat.-Nr. ez Volumen, pl ggi’{‘z';‘;‘]“b'e VE
15603056 6-Kanal 15101250  ClipTip 1250 1
15663046 8-Kanal 2t0 125 ClipTip 200 1
15693046 8-Kanal 10 to 300 ClipTip 300 1
15613056 8-Kanal 15t0 1250  ClipTip 1250 1
15623046 8-Kanal 0,5t012,5 ClipTip 384 12.5 1
15643046 8-Kanal 11030 ClipTip 384 30 1
15673046 8-Kanal 2t0 125 ClipTip 384 125 1
15633046 12-Kanal 0,5t012,5 ClipTip 384 12.5 1
15653046 12-Kanal 11030 ClipTip 384 30 1
15683046 12-Kanal 2t0 125 ClipTip 384 125 1

Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit
variablem Volumen

Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die
Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung fur
den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten
mit variablem Volumen eignen sich hervorragend fur das
Pipettieren und das Mischen von FlUssigkeiten, das Beflllen von
Platten, Gelen und ReaktionsgefaBRen und die Phasenextraktion
sowie die Entfernung von Ubersténden.

e Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie

e Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette
aufgedruckt

e Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen
Erkennung des Volumens und der SpitzengréBe

e Der runde obere Teil der Pipette ermoglicht den Einsatz in jeder
Position

Kat.-Nr. Volumen, pl VE

15773479 10-100 1

e Druckknopfe mit weichem Griff “

e Doppeltes Sicherheitsventil

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Kat.-Nr. Sie sich an, um au_f
15840053 ] Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche

Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit
variablem Volumen

Extrem niedrige Kolbenkréfte flr langeres ermidungsfreies
Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.

e \/ollstandig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-
autoklaviert werden.

e Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus
reduziert den Kraftaufwand fUr den Spitzenabwurf auf 50 %

e Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt
und mUheloses Aufsetzen der Spitze

e Optimal passend fur SureOne™ Pipettenspitzen — beste
Pipettierleistung

Kat.-Nr. VE

11865762 1

Fisherbrand™ Sterile serologische
Einwegpipetten aus Polystyrol mit
VergréBerungsstreifen

-y
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Pipetten mit optimierter optischer Klarheit — kontrastreiche
schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen des
Pipettenvolumens.

e Der farbcodierte VergréBerungsstreifen lauft an der Pipette
entlang und macht den Meniskus auf Armlange sichtbar —
dies reduziert Fehler beim Ablesen

e Sterile und nicht benetzbare Pipetten

e Mit einer Toleranz von +2 % bei vollem Volumen und
einsteckbarem Ende

e Die Pipetten fUr 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfligen Uber auf-
und absteigende Graduierungen

Kat.-Nr. VE

11839660 200

Fisherbrand™ Transparente nicht sterile
LDPE-Transferpipetten mit Graduierung

Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile
Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus
bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-
Pipetten aus Glas. Erhaltlich als graduierte und nicht graduierte
Pipetten in verschiedenen GréBen und Formen, einschlieBlich
Jumbo, diinner Schaft und extralang.

e Eingebauter Balg macht das AnschlieBen, Verpacken und
Autoklavieren Uberfllissig

e Dank des flexiblen Schafts kdnnen Proben auch aus engen
oder kleinen Rdhrchen entnommen werden

e Die Oberflache mit niedriger Anhaftung verhindert den Verlust
von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung

¢ \Weiche Kunststoffpipetten aus nicht toxischem Polyethylen
niedriger Dichte (LDPE)

Kat.-Nr. VE
13439108 500

Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen
mit Aerosolbarriere

- -

Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen
fr anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen

e Flr hohere Prazision entwickelt und flr Einkanal-, Mehrkanal-
und elektronische Pipetten geeignet

e DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
e Steril und transparent

e Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder
EinschlieBen von Proben ausgefiltert

Kat.-Nr. Volumen VE
11973466 100 bis 1000 pl 960
11963466 20 bis 200 plI 960

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Eppendorf™ Quality™ epT..P.S.™
Nachfillpack

Eppendorf™ Quality™ epT.I.P.S.™ Nachflllpacks sind die
perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung
und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollstandiger
Abdichtung ermdglicht.

e \Weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Racks

¢ Die Nachfulltabletts kdnnen fUr die anschlieBende Verwendung
bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert
werden

e Das NachfUllsystem ist je nach GroBe der Spitze entweder
zweiseitig oder stapelweise verpackt

e Auch in der Reinheitsgradstufe ,PCR clean® erhaltlich

Kat.-Nr. Volumen, pl VE
15881495 2-200 960

Wir haben die
Flasche fur Sie

Thermo Scentific™ Malgena ™ kann e Farm, das
Volumen, déa Halsgriifa und das Malerial fOr alie

Anrweanciunoen lsdam.

Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen

FUr den Einsatz mit groBvolumigen Pipetten

e Fir den Transfer von groBen Probenvolumina ausgelegt
e Fortschrittliche Formtechnologie sorgt flr gerade Spitzen
e Alternative zu serologischen Pipetten

e Nicht steril; durch ein unabhangiges Labor als RNase-,
DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert

Kat.-Nr. VE
11957754 100

Fisherbrand™ Naturfarbene
Enghalstropfflaschen aus LDPE mit Kappen

Hergestellt aus zusammendrtckbarem, robustem LDPE; werden
mit Stopfen und Schutzkappe geliefert.

Kat.-Nr. VE
16154487 48

¥

Klicken Sie auf

ein Produkt, und melden

Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Vorproduktionsphase
Inkubatoren, Kammern und Ofen

BINDER™ Kiihlinkubator der KB Serie mit
Kompressor-Technologie

—_—

e Temperaturbereich: -5 bis +100 °C
e APT.line™ Vorwarmkammertechnologie

e Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur
frlheren Modellen

e Kihlung mit Kompressorenkuhleinheit

Kat.-Nr. VE
15659528 1

Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator
mit Schwerkraftkonvektion

b
—rx

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +7 °C bis 75 °C
e Digitale Steuerung
e Schwerkraftkonvektion

e Innere GlastUr fUr eine gute Sicht auf die Proben
e Ubertemperaturschutz

Kat.-Nr. VE
15895901 1

BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der
Serie VD fir nichtbrennbare Lé6sungsmittel

€

T

Vakuumtrocknungskammern der Serie VD mit praziser
Temperaturregelung und schonender Trocknung.

e Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis
+220 °C

e Regler mit digitaler Anzeige von Druck und Temperatur

® Programmgesteuerte Trocknungstberwachung mit
automatischer Bellftung am Ende des Prozesses

e Interner Datenlogger, Messwerte kénnen Uber USB im offenen
Format ausgelesen werden

Kat.-Nr.
16684392 1

Fisherbrand™ Trockenschrank mit
Schwerkraftkonvektion

b
—rx

Universal-Trockenschrank fur einfache Trocknungs- und
Heizanwendungen

e Digitale Steuerung

e Schwerkraftkonvektion

o Ubertemperaturschutz

e [nnenraum aus Edelstahl

Kat.-Nr. VE
15805911 1

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

- MEMMEPr

Peltier-
Kuhlbrutschrank

IPP

ecCo

Effizient. Homogen. Verlasslich.

IDEAL FUR KULTIVIERUNG UBER UND UNTER RAUMTEMPERATUR,
KEIMZAHLBESTIMMUNG ODER HALTBARKEITSTESTS

ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Vorproduktionsphase
Inkubatoren

Vorproduktionsphase
Kammern

Thermo Scientific™ Heratherm™
Kuhlbrutschranke

Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer
Temperaturgenauigkeit, hoherer Energieeffizienz und verbesserter
Anwenderfreundlichkeit.

e Temperaturbereich 5 bis 70 °C

e Erhaltlich in 2 GroBen: Auftischgerat 178 1/6,3 cft und
Bodengerét mit Rollen 381 1/13,5 cft

e GroBe TemperaturgleichmaBigkeit und -stabilitat fur sichere
Probenbedingungen —> GleichmaBigkeit bei +/-0,3 °C (20° C),
Stabilitat bei +/-0,1 °C

Kat.-Nr. Spannung VE
15689408 230V 1
15608540 100/240V 1

Thermo Scientific™ Heratherm™
IMP400 Kuhlbrutschranke

T

Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der fur
bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit.
Die Thermo Scientific Heratherm Kuhlbrutschranke haben

einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit

der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen
genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen

Sie zuverlassige Ergebnisse erzielen kénnen. Diese Gerate
verbrauchen weniger Energie als herkommliche Produkte und
verwenden keine gefahrlichen Kuhimittel. Daher sind sie die
ideale Wahl fUr energiebewusste Labore.

e Temperaturbereich 5 bis 70 °C

e Erhaltlich in 2 GroBen: Auftischgerat 178 1/6,3 cft und
Bodengerat mit Rollen 381 1/13,5 cft

e GroBe TemperaturgleichmaBigkeit und -stabilitat fur sichere
Probenbedingungen —> GleichmaBigkeit bei +/-0,3 °C
(20° C), Stabilitéat bei +/-0,1 °C

Kat.-Nr. Spannung VE
15662079 230V 1
15618540 100/240V 1
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Thermo Scientific™ 311 L, Klimakammer
mit Kihlung und Regelung von CO, und
relativer Feuchte 1.4301, 2B

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH):

< 95 % bei 37 °C; keine Beleuchtung.

e Optimale Konstanz und ein groBer Temperaturbereich
ermdglichen die einfache Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

® Robuste Bauweise und stabile Regale bieten eine lange
Lebensdauer

e Breite Palette an Optionen fUr die perfekte Passform fur lhre
Anwendungen

Kat.-Nr. VE
15480430 1

Thermo Scientific™ Vertikale Lichtkammer,
311 L, Edelstahl, Typ 304 /1.4301,
2B-Oberflache

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C mit Licht, 10 °C bis 50

°C ohne Licht; relative Luftfeuchtigkeit (RH): < 95 % bei
ausgeschaltetem Licht bei 37 °C; < 75 % bei eingeschaltetem
Licht bei 37 °C; Beleuchtung: Optionales Modul fur die
Leuchtstofflampe.

e Eine massive Tur gehodrt zur Standardausstattung

e Die flexible Einrichtung von Lichtmodulen erfillt die
Anforderungen an den Probenabstand zum Licht und das
Probenvolumen

e Anwendungen unter optimalen Bedingungen mit Lichtwahl
ansprechen. Eine breite Lichtverteilung wird mit 7 GlUhbirnen
erreicht

Kat.-Nr. VE

16411135 1

Thermo Scientific™ 821 L, Klimakammer
mit Kihlung und Regelung von CO, und
relativer Feuchte 1.4301, 2B

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C; keine Beleuchtung.

e Optimale Konstanz und ein groBer Temperaturbereich
ermdglichen die einfache Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

* Robuste Bauweise und stabile Regale bieten eine lange
Lebensdauer

e Breite Palette an Optionen fUr die perfekte Passform fur lhre
Anwendungen

Kat.-Nr. VE
15470430 1

Thermo Scientific™ Stabilititskammer,
821 |, Edelstahl, Typ 304, 2B

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 60 °C;
Beleuchtung: Keine Beleuchtung.

e GoBe GroBe fur hohe Volumen und eine breite Produktpalette.

e Beheizte Glastir fur minimale Kondensation und eine klare
Sicht.

¢ |nnen- und AuBen-Komfort-Buchsen und flnf verstellbare
Einlegebdden.

e Enviro-Scan™-Kontrollen mit leicht ablesbarer Anzeige von
aktuellen Temperaturstudien und Haltbarkeitstests

Kat.-Nr.

15563771 1

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

eu.fishersci.com/go/helpandsupport



http://eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
eu.fishersci.com/go/helpandsupport?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15689408?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15608540?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15662079?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15618540?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15563771?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15480430?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15470430?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/16411135?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic

Vorproduktionsphase
Kammern und Kuhlschranke

Vorproduktionsphase
KuUhlschranke und Gefrierschranke

Thermo Scientific™ Vertikale Lichtkammer,
821 L, Edelstahl, Typ 304 /1.4301,
2B-Oberflache

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C mit Licht, 10 °C bis 50

°C ohne Licht; relative Luftfeuchtigkeit (RH): < 95 % bei
ausgeschaltetem Licht bei 37 °C; < 75 % bei eingeschaltetem
Licht bei 37 °C; Beleuchtung: Optionales Modul fUr die
Leuchtstofflampe. Thermo Scientific™ vertikale Lichtkammern
eignen sich fur eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die
Probenexposition Licht und eine Temperaturregelung erfordert.

e Eine massive Tur gehort zur Standardausstattung

¢ Die flexible Einrichtung von Lichtmodulen erfullt die
Anforderungen an den Probenabstand zum Licht und das
Probenvolumen

e Anwendungen unter optimalen Bedingungen mit Lichtwahl
ansprechen. Eine breite Lichtverteilung wird mit 7 Gldhbirnen
erreicht

Kat.-Nr. VE

16421135 1

Thermo Scientific™ TSG Mehrzweck-
Kuhlschranke

P

—

Die Mehrzweck-Kuhlschranke der TSG-Serie sind mit den
Leistungs-, Sicherheits- und Qualitatsmerkmalen ausgestattet,
die Sie von Thermo Scientific gewohnt sind.

e GroBe Auswahl an GréBen von 400 | bis 1500 | Doppelttr
e Glastlr (Dreifachscheibe) und massive Turkonfigurationen
e FlUsterleiser Betrieb < 50 dBA

* [nnen und auBen weil lackiert

Kat.-Nr. Beschreibung VE
17167758 EU Stecker 1
17197758 UK/IE Stecker 1
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Thermo Scientific™ Labor-
Hochleistungskiihlschréanke der Serie TSX

-
e

Labor-Hochleistungskuhlschranke der Serie Thermo Scientific™
TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu
Zwecken der Nachhaltigkeit fur die laborgerechte Lagerung von
Medien, Reagenzien, chemotherapeutischen, pharmazeutischen
und anderen medizinischen Préparaten bei Temperaturen von 2
°C bis 8 °C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser
Serie steht flr eine Temperaturstabilitat, die sich kontinuierlich
an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende
Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermdglicht.

e Entwickelt fUr die sichere Lagerung von Medizin- und
Laborprodukten, einschlieBlich Impfstoffen, Arzneimitteln,
Medien und Reagenzien, die einen Temperaturbereich von 2
bis 8 °C erfordern

e FlUsterleise bei einem Gerauschpegel von nur 52 dB(A),
so dass ungestortes Arbeiten in unmittelbarer Nahe des
TiefkUhlgerétes kein Problem ist

e Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie
Vorgénge wie das Offnen einer Tur erkennt und in Folge die
Kompressorleistung erhdht. Wahrend der ruhigeren Phasen
lauft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart
Energie, ohne den Kalteschutz zu vernachlassigen

e Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkémmliche
Klhlgerate

Kat.-Nr. VE
15618416 1

Thermo Scientific™
Hochleistungstiefkiihlgerate der Serie TSX
-30 °C mit Abtauautomatik

=,

HochleistungstiefkUhlgerate der Serie Thermo Scientific™
TSX -30 °C- mit Abtauautomatik enthalten Funktionen, die
zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit
konzipiert wurden, damit sowohl klinische- wie auch
laborgerechte Lagerung bei minus 30 Grad Celsius
gewahrleistet werden kann. Die V-Antriebstechnologie dieser
Serie steht flir eine Temperaturstabilitat, die sich kontinuierlich
an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende
Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermdglicht.

e FlUsterleise bei einem Gerauschpegel von nur 52 dB(A),
S0 dass ungestortes Arbeiten in unmittelbarer Nahe des
Tiefkthlgerates kein Problem ist

e Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie
Vorgange wie das Offnen einer Tur erkennt und in Folge die
Kompressorleistung erhoht. Wahrend der ruhigeren Phasen
lauft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart
Energie, ohne den Kalteschutz zu vernachlassigen

e Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkdémmliche
KUhlgerate

Kat.-Nr. VE
15668416 1
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Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:
® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Vorproduktionsphase

TiefkUhlschranke, Wasseraufbereitung und Biotainer

Beschichtung
Platten und Module

Thermo Scientific™ Universalfroster TSG

Die TiefkUhlgerate der TSG Serie wurden speziell fur Ihr Labor

entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualitat, die
fUr alltégliche Laboranwendungen erforderlich sind.

e GroBe Auswahl an GroBen von 400 | mit massiver Tur bis 1500
[ mit Doppeltur

e Flusterleiser Betrieb < 50 dBA
¢ Innen und auBen weil lackiert

e Adaptives Abtauen

Kat.-Nr. Beschreibung VE
17187728 EU Stecker 1
17117738 UKV/IE Stecker 1

Thermo Scientific™ Barnstead™
Smart2Pure™ Pro
Wasseraufbereitungssystem

Alles in einem! Das Smart2Pure™ Pro System ist ein kompaktes
System, das Leitungswasser in ASTM Typ 1-Wasser umwandelt.
Durch die Wahl zwischen einem 30 I- oder 60 |-Reservoir

bietet das Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH eine anpassbare
Speicherkapazitat. Zudem kann es sowohl ASTM Typ 1- als
auch Typ II-Wasser aufbereiten.

e Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare
Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung fUr einen schnellen
Wechsel

e Einfache Wasserentnahme mit variabler
Abgabegeschwindigkeit gewahrleistet einen kontrollierten
Fluss.

e Neigbares Display fur optimale Ablesbarkeit.

¢ \ereinfachte Benutzeroberflache

Kat.-Nr. Beschreibung VE
Smart2Pure Pro 16 UV/UF mit 30 | Tank —

15980206 Komplettsystem 1
Smart2Pure Pro 16 UV/UF mit 60 | Tank —

15970206 Komplettsystem !

15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF mit 30 | Tank 1

15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF und 60 | Tank 1

Fisherbrand™ Wiederverwendbare
Glasmedienflaschen mit Kappe

r

i |

Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgiefring aus klarem
Polypropylen (naturfarben)

e Permanenter Markierungspunkt aus weiBem Emaille
e GL 45 Schraubgewinde

e Ohne Einlage

e Autoklavierbar (bis 140 °C)

Kat.-Nr.

15406123 1
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Thermo Scientific™ Platten und Module mit
Oberflachen fur Affinitatsbindungen, 400 pl,
Feststoffplatten, durchsichtig

Reduzieren Sie die Variabilitat in der molekularen Orientierung mit
den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflachen
fur Affinitatsbindungen.

Zur Bindung von Molekdulen, die nur schlecht Uber passive
Adsorption binden.

Standard-Format 128/86 mm, empfohlenes
Beschichtungsvolumen von 100 pl.

Kat.-Nr. VE
10143632 15

Thermo Scientific™ Abbrechbare Module
far Immunologie, transparent, C8 LockWell,
MaxiSorp

Es stehen vier Oberflachen und eine Vielzahl von Wells und
Konfigurationen zur Auswahl. Immuno Breakable Module bieten
eine optimale Auswahl an Produkten fur Ihren Assay.

e Fir Festphasen-Immuno-Assays, z. B. ELISA
e Freistehende Module, die einfach zu handhaben sind
e Alphanumerisches System zur einfachen Orientierung

¢ Passende Standardausstattung

Kat.-Nr. VE
10506371 60

Invitrogen™ Nunc MaxiSorp™ Flacher
Boden

96-Well-ELISA-Platten aus Polystyrol mit hohem
Proteinbindungsvermogen, die fur die Verwendung mit
eBioscience Ready-SET-Go! empfohlen werden sowie flr
andere, angepasste Antikorperpaare fur ELISA.

Platten mit geringem Proteinbindungsvermogen liefern geringe
Signale oder inkonsistente Daten.

Die Verwendung von 96-Well-ELISA-Platten aus Polystyrol mit
hohem Proteinbindungsvermdgen ist fUr eine optimale Assay-
Leistung unerlasslich.

Kat.-Nr. VE
16567010 1

Thermo Scientific™ Immuno-Clear
Standardmodule

Fur Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit
erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule.
Hergestellt fur Standardausristung.

e \lerschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells
(zwei Reihen mit je 8 Wells)

e \/erschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden
(abgerundete Rander), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen
fur gréBere Oberflache und bessere Leistungsfahigkeit)

e \/erschiedene Oberflachen flr optimales Assay-
Leistungsverhalten

¢ Die Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen.

Kat.-Nr.
10554831 60
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Beschichtung
Platten und Module

Diagnoseflaschen

Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno
96-Well-Platten mit durchsichtigem,
flachem Boden

Sie kdnnen aus vier Bindungsoberflachen und drei Well-
Formen fur zuverlassige und reproduzierbare Ergebnisse bei
kolorimetrischen Assays auswahlen.

e Transparentes Polystyrol
e Auswahl zwischen vier Oberflachen flr optimale Bindung

e Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten

Kat.-Nr. VE
10547781 60

Registrieren Sie
sich fur exklusive
Angebote

Zu den neuesten Produkten
und Innovationan

Jetzl registrieren
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Fisherbrand™ Dram-Flaschchen mit
flachem Boden

Geeignet fir Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige

und Probenaufnahmeanwendungen. Fisherbrand™
Probenflaschchen aus Glas mit Schraubverschluss werden aus
klarem neutralem Glas des Typs 1B gefertigt.

e Mit StandardhalsgréBen
e Niedrige und hohe Formoptionen

e 1 Dram entspricht ca. 3,55 ml (oder 1/8 fl 0z.)

Kat.-Nr. VE
15334789 190

Fisherbrand™ Bijou-Vials aus PP
(Polypropylen)

Hergestellt aus Kalknatronglas Typ lll, mit Verschluss aus
Polypropylen. Fisherbrand™ Bijou Flaschchen mit Verschluss
aus Polypropylen eignen sich fur die Aufbewahrung von Medien,
die Verwendung in der Diagnose und zur Erfassung von Proben.

e Aus Kalknatronglas Typ Il

e Schraubverschluss aus Polypropylen
e Transparente farbige Flasche

e Hals mit Schraubgewinde

Kat.-Nr. VE
14823562 125

Thermo Scientific™ Nalgene™
Quadratische PET-Medienflaschen mit
Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie
verpackt, steril

Diese quadratischen Flaschen gewahrleisten eine hervorragende
Gasbarriere fur die Lagerung und den Versand von flussigen
Medien, Puffern und Seren.

e Polyethylen-Terephthalat mit naturfarbenem Verschluss aus
Polyethylen hoher Dichte

e Eingepragte Graduierung und Halsring fur den Einsatz mit
manipulationssicheren Schrumpfhilsen

e Gammabestrahlt bis 10 Sterility Assurance Level (SAL)
e Nicht pyrogen und nicht zytotoxisch

Kat.-Nr. VE
15485683 48

Thermo Scientific™ Nalgene™
naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit
Verschluss , 15 ml, 20- 415 Verschluss

Zur Probenentnahme, Lagerung und zum Versand von kleinen
Mengen an wertvollen Reagenzien. Diese lecksicheren Flaschen
mit Polypropylenverschlissen kommen in Testkits und bei vielen
kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.

¢ Nicht steril
e Naturfarbener Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
e Die bestandigen, gleichmaBigen Wande sind riss- und stol3fest

e Auslaufsicher

Kat.-Nr.
10364673 2000
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Diagnoseflaschen

Diagnoseflaschen

WHEATON™ Tropfereinheiten

‘.ﬁﬁ
“s .

Geeignet fur wichtige primére Packungsanwendungen wie
Blutgruppierungsreagenzien und seltene Gruppierungsseren bei
Verwendung mit WHEATON™ Tropfpipetten.

e Pipetten, hergestellt aus durchsichtigem, réhrenférmigem
Borosilikatglas (5.1 Expansion)

e Tropfereinheit mit kontrollierter TropfengroBe — (40 bis 50 pl
GroBe fur 7 ml- und 10 mI-GroBen)

e Hergestellt mit Gummisaugern in pharmazeutischer Giite

e Eine Auswahl verschiedenfarbiger Kappen fur die Tropfereinheit
ermdglicht die Unterscheidung bei Diagnosekits

Kat.-Nr. Kapazitat, ml VE
Fir die 3 mi-Tropfflasche

17218760 Einheit mit schwarzer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17228760 Einheit mit weiBer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17238760 Einheit mit blauer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17248760 Einheit mit gelber Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17258760 Einheit mit roter Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17268760 Einheit mit griiner Kappe/weiBer Tropfpipette 1870

Fir die 4,5 ml-Tropfflasche

17248750 Einheit mit schwarzer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17258750 Einheit mit weiBer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17268750 Einheit mit blauer Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17278750 Einheit mit gelber Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17288750 Einheit mit roter Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
17298750 Einheit mit griner Kappe/weiBer Tropfpipette 1870
Fir die 7 ml-Tropfflasche

17268740 %‘SB% pngttt eschvvarzer Kappe/schwarzer 980
17278740 Einheit mit weiBer Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17288740 Einheit mit blauer Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17298740 Einheit mit gelber Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17208750 Einheit mit gelber Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17218750 Einheit mit griiner Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17228750 Einheit mit grau Kappe/schwarzer Tropfpipette 980

Kat.-Nr. Kapazitat, ml VE
Fur die 10 mi-Tropfflasche

17288730 %QB?[\)‘[I prgittt gchvvarzer Kappe/schwarzer 980
17298730 Einheit mit weiBer Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17208740 Einheit mit blauer Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17218740 Einheit mit gelber Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17228740 Einheit mit gelber Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17238740 Einheit mit griiner Kappe/schwarzer Tropfpipette 980
17248740 Einheit mit grau Kappe/schwarzer Tropfpipette 980

oAb

WHEATON™ Tropfereinheiten und
WHEATON™ Réhrenférmige Tropfflaschen

WHEATON™ Réhrenférmige Tropfflaschen

Geeignet fUr wichtige priméare Packungsanwendungen wie
Blutgruppierungsreagenzien und seltene Gruppierungsseren bei
Verwendung mit WHEATON™ Tropfpipetten.

e Hergestellt aus durchsichtigem, réhrenférmigem Borosilikatglas
(5.1 Expansion)

e Erhéltlich in den StandardgréBen 3 ml, 4,5 ml, 7 mlund 10 ml

Kat.-Nr. Kapazitat, ml (FT'afﬁ'hg’E{ Be 3
17208760 3 16,25 35.5 1870
17238750 45 16,25 46.5 1870
17258740 7 20,25 x 42,75 980
17278730 10 20,25 x 58,5 980

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

WHEATON™ Réhrenférmige Diagnostik-
Probenflaschchen, Stopfen und Kappen

Die perfekte Primarpackungslosung fur die In-vitro-Diagnostik flr
Assays und Reagenzien bei Verwendung mit Gummistopfen und
Kappen.

e Hergestellt aus durchsichtigem oder braunem, rohrenférmigen
Borosilikatglas (5.1 Expansion)

e Die dickwandigen Diagnostik-Probenflaschchen haben
einen fur Lyophilisierungsanwendungen geeigneten
Gefriertrocknungsboden, wobei die Option aus braunem Glas
ideal fur lichtempfindliche Produkte ist

¢ Die Stopfen sind aus Materialien in pharmazeutischer Gute
hergestellt und passen perfekt in die kontrollierte Innenbohrung
der Probenflaschchen fur einen optimalen Sitz

e Die auf Anforderung erhaltlichen verschiedenfarbigen Kappen
(aus Polypropylen oder Urea) helfen bei der Unterscheidung
von Produkten in Diagnosekits

Kat.-Nr. Beschreibung VE

Probenflaschen
3 ml durchsichtiges Diagnostik-

14803582 Probenflaschchen, 18 x 36 mm, mit 15,5 mm 320
Halsweite
14853582 3 ml braunes Diagnostik-Probenflaschchen, 18 x 320

36 mm, mit 15,5 mm Halsweite

5 ml durchsichtiges Diagnostik-

14813582 Probenflaschchen, 18 x 41 mm, mit 15,5 mm 320
Halsweite
5 ml braunes Diagnostik-Probenflaschchen, 18 x

14863582 41 mm, mit 15,5 mm Halsweite 320
10 ml durchsichtiges Diagnostik-

14823582 Probenflaschchen, 25,25 x 50 mm, mit 22 mm 154
Halsweite

14873582 10 ml braunes Diagnostik-Probenflaschchen, 154

25,25 x 50 mm, mit 22 mm Halsweite

20 ml durchsichtiges Diagnostik-

14833582 Probenflaschchen, 27,5 x 63 mm, mit 22 mm 130
Halsweite
14883582 20 ml braunes Diagnostik-Probenfléschchen, 130

27,5 x 63 mm, mit 22 mm Halsweite

25 ml durchsichtiges Diagnostik-

14843582  Probenflaschchen, 31,5 x 63 mm, mit 22 mm 99
Halsweite
14893582 25 ml braunes Diagnostik-Probenfléschchen, 99

31,5 x 63 mm, mit 22 mm Halsweite

Stopfen

14 mm Lyophilsierungsstopfen, graues Brombutyl
13550970 (zur Verwendung Diagnostik-Probenflaschchen 1000
mit 15,5 mm Halsweite)

20 mm Lyophilsierungsstopfen, graues Brombutyl
14833592 (zur Verwendung Diagnostik-Probenflaschchen 1000
mit 22 mm Halsweite)

Kat.-Nr. Beschreibung VE
Kappen

15,5 mm Polypropylenkappe, weiB, keine
14803592 Auskleidung (fur Diagnostik-Probenflaschchen 1000
mit 15,5 mm Halsweite)

15,5 mm Urea-Kappe, weil, EPE-Auskleidung

14813592 (fur Diagnostik-Probenflaschchen mit 15,5 mm 1000
Halsweite)
22 mm Polypropylenkappe, weiB,

14823592 keine Auskleidung (zur Verwendung 1000

Diagnoseflaschchen mit 22 mm Halsweite)

22 mm Urea-Kappe, weiB, EPE-Auskleidung (zur
14843592 Verwendung mit Diagnostik-Probenfléschchen 1000
mit 22 mm Halsweite)

WHEATON™ LDPE Tropfflaschen mit
verlangerten kontrollierten Tropfspitzen und
Tropfspitzenkappen aus Polypropylen

Die verlangerte kontrollierte Tropfspitze gibt einzelne Tropfen ab.

e Schraubkappen und Spitzen aus strahlungsbestandigem
Polypropylen separat verpackt

e Erhaltlich mit naturfarbenen oder weien Spitzen, getrennt
verpackt

Kapazitat, DeckelgroBe, FlaschengroBe
!l

mm (T x H mm)

Natirlich

10410212 3 8-425 14 x 49 144
11708759 6 13-425 17 x 58 144
10418341 15 15-425 25x78 144
10144814 30 20-410 32x85 144
10285272 60 20-410 39 x 101 144
Wei3

11915152 3 8-425 14 x 49 144
10004173 6 13-425 17 x 58 144
12422471 7 15-425 19x 63 144
12432471 15 15-425 25x78 144
10414515 30 20-410 32x85 144
10733057 60 20-410 39 x 101 144

eu.fishersci.com/go/helpandsupport



http://eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
eu.fishersci.com/go/helpandsupport?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17208760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17238750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17258740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17278730?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17218760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17228760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17238760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17248760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17258760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17268760?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17248750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17258750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17268750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17278750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17288750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17298750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17268740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17278740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17288740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17298740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17208750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17218750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17228750?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17288730?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17298730?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17208740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17218740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17228740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17238740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/17248740?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14803582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14853582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14813582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14863582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14823582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14873582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14833582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14883582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14843582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14893582?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/13550970?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14833592?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14803592?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14813592?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14823592?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/14843592?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10410212?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11708759?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10418341?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10144814?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10285272?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11915152?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10004173?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/12422471?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/12432471?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10414515?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10733057?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic

Diagnoseflaschen

Verpackungsflaschen

WHEATON™ Auslaufsichere
Enghalsflaschen aus HDPE mit
Verschlusskappen

Mit doppelt versiegeltem Verschluss mit angebrachter Kappe.
Ideal fur kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.

o Uberlegener doppelter Dichtungsverschluss flir
Leckbestandigkeit

e Tropffreie Ausgusslippe fUr sauberes AusgieBen
e Kappe aus Polypropylen

e Geeignet fUr die Sterilisation durch Gas oder
Bestrahlung

e Farbige Schraubverschlisse ebenfalls erhaltlich

Kapazitat, KappengroBe, FlaschengréBe
mL mm

(T x H mm)
10613703 4 13-425 16 x 38 72
10244732 8 20x 410 25x43 72
10465052 15 20x 410 25 x 56 72
10729864 30 20x 410 32x69 72
10041452 60 20x 410 39 x 84 72
10366612 125 24-410 50 x 101 72
10284872 250 24-410 61x 129 72
10653703 500 28-410 72x171 48
10306712 1000 38-410 91 x210 24

WHEATON™ Auslaufsichere, braune HDPE-
Enghalsflaschen mit Verschlusskappen

Mit doppelt versiegeltem Verschluss mit angebrachter Kappe.
Ideal fir kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.

« Uberlegener doppelter Dichtungsverschluss flr
Leckbestandigkeit

e Tropffreie Ausgusslippe fUr sauberes AusgieBen
» Kappe aus Polypropylen

e Geeignet fUr die Sterilisation durch Gas oder
Bestrahlung

e Farbige Schraubverschlisse ebenfalls erhaltlich

Kapazitat, KappengroBe, FlaschengroBe

mL mm (T x Hmm)
10001482 4 13-425 16 x 38 72
10540083 8 20x 410 25x43 72
10225022 15 20x 410 25 x 56 72
10560273 30 20x 410 32 x 69 72
10123012 60 20x 410 39 x 84 72
10797554 125 24-410 50 x 101 72
10163102 250 24-410 61x129 72
10737754 500 28-410 72x171 48
10737754 1000 38-410 91x210 24

Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen
mit Weithals und weiBen
Polypropylenverschlissen

Klares Kalknatronglas Typ Ill, ideal fur die allgemeine Lagerung
von Kkleinen bis groBBen Mengen

* Verfligt Uber eine breite Offnung zur einfachen Uberfiihrung des
Inhalts

e Zu den Anwendungsbereichen gehdren Pharmazie, Chemie,
Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von
Lebensmitteln

e Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt

Kat.-Nr. VE
16104517 12

Thermo Scientific™ Nalgene Verschlisse
far Tropfflaschen - GroBpackung

Thermo Scientific Nalgene Verschllsse passen auf Tropfflaschen
der Katalognummern 312750 und 312751.

e Polypropylen
¢ |n verschiedenen Farben erhaltlich

e Missen bestellt werden, um Tropfflaschen zu komplettieren

Kat.-Nr. Farbe VE
10737123 Naturfarben 2000
10232723 Rot 2000
10485703  Blau 2000

WHEATON™
TROPFFLASCHEN UND

® Hergestellt aus klarem, neutralem Glas vom Typ 1B

TROPFEINHEITEN AUS GLAS

® Erhaltlich in den StandardgroBen 3 ml, 4,5 ml, 7 ml und 10 ml

® Geeignet flr wichtige primare Packungsanwendungen wie
Blutgruppierungsreagenzien und seltene Gruppierungsseren

® Tropfereinheit mit kontrollierter Tropfengrof3e

® Eine Auswahl
verschiedenfarbiger Kappen fur
die Tropfereinheit ermaoglicht die
Unterscheidung bei Diagnosekits

DURAN WHEATON KIMBLE

> ) DWK LIFE SCIENCES
eu.fishersci.com/go/dwk-14845
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Verpackungsflaschen

Mikroverpackungsflaschchen

Thermo Scientific™ Nalgene Einsatz
(Tropfkontrollspitze) fur Tropfflaschen -
GroBpackung

Thermo Scientific Nalgene LDPE-Tropfkontrollspitzen bieten
exzellente chemische Bestandigkeit.

e | eicht zusammendrtckbare Flaschen, um die kritische
Tropfenkontrolle zu gewahrleisten

e Fir zwei unterschiedliche TropfengréBen erhaltlich (40 pl oder
50 )

e Zur Verwendung mit Nalgene Tropfverschliissen zur farblichen
Kennzeichnung Ihrer Reagenzien

Kat.-Nr. VE
10099062 2000

Thermo Scientific™ Nalgene™ weife
LDPE-Tropfflaschen, 8 mi

%
--r

Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus weiBem
Polyethylen mit niedriger Dichte eignen sich flr die wiederholte
und zuverlassige Ausfuhrung von Routineaufgaben.

e Flaschen aus naturfarbenem oder wei3em LDPE
e Sicheres Einrasten der Tropfkontrollspitze (separat bestellbar)

e Tropfkontrollspitze gibt Tropfen mit 40 oder 50 pl ab (auf
Wasser basierend), separat bestellbar

e Konsistente und genaue TropfengréBe bei Verwendung mit
entsprechenden Nalgene Einsatzen (separat bestellbar)

Kat.-Nr. VE
10212773 2000

Fisherbrand™ Weithalsflaschen fur
Feldproben

GroBpackung fur bequeme Probenahme, Transport und
Lagerung von Flussigkeiten

e Ausgezeichnete chemische Bestandigkeit

e Starr und durchscheinend

Kat.-Nr. VE
11987924 50

Thermo Scientific™ Nalgene™
quadratische Weithalsflaschen, HDPE mit
PP-Verschluss, GroBpackung

Thermo Scientific™ Nalgene quadratische HDPE-
Weithalsflaschen mit Polypropylen- Verschlissen besitzen
haltbare, gleichmaBige Wande, die riss- und stoBfest sind.

e Weite Halsoffnung zum einfachen Beflllen und AusgieBen

e Chemikalienbestandig und bruchsicher

® Auslaufsichere Polypropylenverschilisse ohne Einlagen

Kat.-Nr. VE
10503385 125

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-
Verpackungsflaschchen aus naturfarbenem
PPCO: Nicht steril, GroBpackung, 0,5 ml

Thermo Scientific Nalgene Nicht sterile Mikro-
Verpackungsflaschchen werden aus hochreinem, nicht-
zytotoxischem, pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer (PPCO)
mit niedrigem Metallgehalt hergestellt.

e Konform mit USP-Klasse VI, nicht pyrogen
e Die farbigen VerschlUsse sind separat verpackt
e Nicht steril

e Auslaufsicher bei Verwendung mit Nalgene-Verschlissen

Kat.-Nr. Volumen, mi VE
10619953 0,5 1000
10706923 2 1000

Thermo Scientific™ Nalgene™
PPCO-Verschliisse mit hohem

Profil und Farbcodes fur Mikro-
Verpackungsflaschchen: Nicht steril, keine
Codierung

Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschllsse mit
hohem Profil und Farbcodes fir Mikroverpackungsflaschchen
gewahrleisten eine geringere Kontaminationsgefahr fir den
Inhalt.

e Flaschchen (separat aufgefuhrt) und Verschlisse werden
gemeinsam einer Druckprtfung bei 7,5 psig fur den
Luftversand unterzogen

e Die Schraubverschltsse sind nicht steril und auslaufsicher bei
Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsflaschchen

¢ Die permanent angebrachten, farbcodierten Einsétze sind frei
von giftigen Schwermetallen

e Die Einsatze kommen nicht in Kontakt mit dem Inhalt der
Flaschchen

Kat.-Nr. Farbe VE
10364383 Durchsichtig 1000
10242573 Rot 1000
10110083 Blau 1000

Fisherbrand™ Transferpipetten, steril,
graduiert

Aus Polyethylen niedriger Dichte.
e Transparente Farbe

e Mit Graduierungen

e Steril
Kat.-Nr. VE
13419118 500

Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-
Transferpipetten (exaktes Volumen)

Thermo Scientific™ Samco Transferpipetten (exaktes Volumen)
ermoglichen prézises Dispensieren von Volumen zwischen 20 pl
und 250 pl

e Nicht steril
Kat.-Nr. VE
15595243 500

¥

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-

Agglutinationstest: Listeria spp.

Help & Support Center

o 1 -
Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen . : . i Visit and Bookmark our
sich optimal fir mikrobielle oder Zellkulturanwendungen. ' Kann verwendet werden, um schnelle, vermutlich positive New Help & Support Center
e Petrischalen, Polystyrol Ergebnisse von selektiven Medien zur gezielten Identifizierung/
e Aseptische und sterile Versionen erhaltlich - Diagnose zu erhalten. ﬁ '—.__. .
e T e Spezifische Tests fiir eine Vielzahl von Infektionskrankheiten T e
Kat.-Nr. Luftung VE ] ; ) ) - o e
e Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer "Ii‘ :-*
12674785 1 600 Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestatigung -
12604795 3 600 infizierender Kolonien

¢ Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive . Ve i
Ergebnisse zu erzielen und einen frihzeitigen Hinweis auf !

maogliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten
Check your oedor slatus, lock up quaios,
Kat.-Nr. VE Wity youer inwaices and monal

- 15958012 50 Tests
Erlahdan Sié mbahi Fardd S 0B O S Rl B Com

Fisherbrand™ Papier aus Baumwolllinter
far Antibiotikatest

Neu!
Microgen Bioproducts™ ") )
Biochemische ldentifikation -

Testet die Antibiotika-Empfindlichkeit von Bakterien. | 1 LISterla ID Klt
e Dickes Saugpapier

|

Teil des Sortiments einfacher, zuverlassiger
A ; e ; bakterieller Identifikationssysteme fiir klinische
* Gewicht:330 g/m* - B 1 Ly J Lebensmittel-, Umwelt- und pharmazeutische Labore.
e Starke: 0,9 mm L B B |

* 100 % Baumwolllinter-Fasern

Ein komplettes Identifikationssystem, kein zusétzliches Material erforderlich

Microgen™ Listeria-ID verwendet 12 standardisierte Die enthaltenen Substrate entsprechen allen internationalen Standards

Mikrowellsubstrate in Kombination mit der Software
fur das Mikrogenidentifizierungssystem, um Mitglieder
der Gattung Listeria zu identifizieren.

Kat.-Nr. VE Verbesserter integrierter Hamolysetest - CAMP-Test nicht erforderlich

Validiert fir chromogene Medien
11780096 1000

AFNOR validiert mit BioMerieux ALOA Medium

Direkt aus ausgewdhlten Medien inokuliert (keine Subkultivierung erforderlich)
Die Organismen konnen mit Microgen Listeria-ID AOAC - Rl validiert

direkt von selektivem Agar oder nicht-selektivem Agar
identifiziert werden. Die |dentifizierung erfolgt mit allen
in internationalen Standardmethoden empfohlenen

CMMAS getestet und genehmigt

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Tests zur Identifizierung von Listeria spp. ohne
zusatzliche Bestatigungstests!

Jetzt kaufen!

Kat.-Nr: 156948022

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Chemikalien, Bioreagenzien

Chemikalien, Bioreagenzien

PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlésung,
10X-Lésung, Fisher Bioreagents

iy

Haufig verwendeter Puffer

Eine konzentrierte Standard-Phosphat-Pufferlésung

Kat.-Nr. Verpackung VE
10204733 Nalgene Poly Flasche 11
10649743  Poly-Wiirfel 201
12899712 Poly-Wiirfel 41
10468543 Poly-Flasche 500 ml

TRIS-Base (weiBe Kristalle oder kristallines
Pulver/Molekularbiologie), Fisher
Bioreagents

e
I‘i

Flr Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und
Elektrophorese

Tris-Base ist eine Pufferkomponente flr Verfahren der
Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese

Kat.-Nr. Verpackung VE
10376743 Poly-Flasche 1 kg
10667243 Poly-Eimer 10 kg
10336793 Fasertrommel 25 kg
10724344 Poly-Eimer 5kg
10103203 Poly-Flasche 5009

Harnstoff (Farblose bis weiBe Kristalle
oder kristallines Pulver/Mol. Biol.), Fisher
Bioreagents™

Harnstoff wird als Denaturierungsmittel fur DNA und Proteine
verwendet

Kat.-Nr. Verpackung VE
10489683 Poly-Fass 10 kg
10173333 Poly-Eimer 2 kg
10183333 Poly-Flasche 500 g

Wasser, Gutegrad fir Molekularbiologie,
Fisher Bioreagents
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FUr viele grundlegende molekularbiologische Verfahren

Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer
Qualitét ist ideal fur viele grundlegende Verfahren wie
PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer flr
enzymatische Analysen geeignet.

Kat.-Nr. Verpackung VE
10505854 Nalgene Poly-Flasche 11
10318354 Poly-Wirfel 101
10490025 Poly-Flasche 100 ml
10517554 Poly-Wiirfel 201
10154604 Poly-Wrfel 41

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Ethanol, absolut (200 Proof),
molekularbiologische Qualitat, Fisher
BioReagents™

Entspricht den ACS-Spezifikationen
e Zur Reinigung und Prézipitation von Nukleins&uren

e Hochreines Ethanol molekularbiologischer Qualitat wird
zur Reinigung und Prazipitation von Biomolekulen wie
Nukleinsduren und Proteinen verwendet

e s findet ebenfalls in der Histologie Anwendung, um
Farbemittel und Entfarber vorzubereiten und um Gewebe vor
der Einbettung zu dehydrieren

Kat.-Nr. VE

16695992 41

chemicals

Serviert chemische
LOsungen a la carte

zugeschnitten sind.

e Feinchemikalien und Reagenzien
e Kundenspezifische Synthese

e Mehrwegbehalter und Fasser
e Supply-Chain-Management

Isopropanol, molekularbiologischer
Gutegrad, Fisher Bioreagents

Y
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FUr Nukleinsaure-Ausfallungen

y
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UltraPure-Reagenz, das in grundlegenden Anwendungen wie
Aufreinigung und Ausfallung von Nukleinséauren und Proteinen
sowie Konservierung biologischer Praparate eingesetzt werden
kann

Kat.-Nr. Verpackung VE
11398461 HDPE-Flasche 11
11358461 Glasflasche 21
11308471 HDPE-Flasche 41
11388461 HDPE-Flasche 500 ml

@foiﬁgggi = Alfa Aesar

Chemikalien von Thermo Fisher Scientific, die vollstandig auf Ihre Labor- und Skalierungsanforderungen

e MaBgeschneiderte Losungsmittel und maBgeschneiderte Mischungen

e Kundenspezifische Verpackung, Kennzeichnung und Spezifikationen

Weitere Informationen finden Sie unter eu.fishersci.com/go/scs

eu.fishersci.com/go/helpandsupport



http://eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
eu.fishersci.com/go/helpandsupport?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10204733?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10649743?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/12899712?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10468543?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10376743?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10667243?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10336793?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10724344?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10103203?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10489683?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10173333?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10183333?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10505854?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10318354?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10490025?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10517554?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/10154604?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/16695992?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11398461?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11358461?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11308471?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/11388461?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
eu.fishersci.com/go/scs

Chemikalien, Bioreagenzien

Sicherheit, PSA und Reinraum

80 % Ethanol, molekularbiologischer
Gutegrad, Thermo Scientific™

Mt
T
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Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung, die fur
molekularbiologische Forschungsanwendungen vorqualifiziert ist.

e Mischung aus 80 % Ethanol und Wasser
* DNase-, RNase- und Protease-frei
e Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung

e \orqualifiziert flr molekularbiologische
Forschungsanwendungen

Kat.-Nr VE

16622284 41

e

" Entdecken htigsten Laborchemikalien wie Sduren, Basen, Losungsmittel und mehr sowie Filter,

Membranen, "1,_5 mittelpumpen und Trichter.
[ =1 ] >“ ..,‘I
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F@fé Anwehdynéen imskabor oder in der Produktion bieten wir Ihnen alles, was Sie:fur Ihre fagh'cﬁer

Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/
molekularbiologischer Giitegrad), Fisher
Bioreagents

t

Fir molekularbiologische Forschungsanwendungen Alle
Agarosesorten von Fisher Bioreagents sind DNase- und RNase-
frei, um optimale Ergebnisse fur lhre Nukleinsédure-Anwendung
zu gewadhrleisten.

Kat.-Nr. VE
10766834 100 g
10366603 500 g

I
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Analysg, fir IhreForschung und Qualitatskontrolle benétigen. = .

=
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Invitrogen™ RNaseZap™ RNase
Dekontaminationstiicher (Nachfuller)
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Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflachen aus Glas
und Kunststoff

e Praktisches Tucherformat

e |deal geeignet fur die Reinigung von Arbeitsflachen,
Pipettiergeraten und Instrumenten, die RNase-frei bleiben
mussen. Wirkt sofort beim Auftragen; kein Erhitzen oder
Autoklavieren notig. Das beliebte Invitrogen™ RNaseZap™
gibt es jetzt als praktische Tucher. RNaseZap™ Wischtlcher
eliminieren RNase-Kontamination auf Arbeitsflachen,
Pipettiergeraten und Instrumenten, die RNase-frei sein
mussen. RNaseZap™ ist eine Formulierung aus drei gegen
RNase aktiven Bestandteilen. Im Gegensatz zu anderen
Produkten entfernt es auf effiziente Weise selbst hohe RNase-
Kontaminationen. Nach grindlichem Spulen hinterlasst
RNaseZap™ keine Ruckstande, die enzymatischen Reaktionen
entgegen wirken. Hinweis: Die Komponenten sind separat
verpackt. Die Tucher und RNaseZap™ Ldsung befinden sich
vor dem ersten Gebrauch im Pop-Up-Dispenser.

Kat.-Nr. VE
10092824 100

PURUS™ 30-Layer EnviroTack™
Kontaminationskontrollmatten

EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die

ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie,
nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine
umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und
Staub von FuBverkehr und Geréateradern darstellen

e Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschutzten
GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis,
der die CO,-Emissionen wahrend des Herstellungsprozesses
reduziert

e Leistungsstark und effektiv, sorgt flr zuverlassige und héchste
Leistung

e Kann in herkdmmlichen Kunststoff-Recyclingstromen fur
maximale Leistung jeder Schicht

e Kunststoff-Recyclingstromen oder durch die Partnerschaft von
Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden

e Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen fUr die
Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die
Anzahl der verbleibenden Schichten an

Kat.-Nr. Farbe VE
15391952 Grau 8
15301962 WeiB 8

¥

Klicken Sie auf
ein Produkt, und melden
Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise

eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Sicherheit, PSA und Reinraum

Sicherheit, PSA und Reinraum

PURUS™ 60-Layer EnviroTack™
Kontaminationskontrollmatten

60

EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die

ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie,
nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine
umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und
Staub von FuBverkehr und Geréateradern darstellen

e Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschitzten
GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis,
der die CO,-Emissionen wéahrend des Herstellungsprozesses
reduziert

e | eistungsstark und effektiv, sorgt flr zuverlassige und hdchste
Leistung

e Konsistente Klebstoffabdeckung fir maximale Leistung jeder
Schicht

e Kann in herkdmmlichen Kunststoff-Recyclingstromen oder
durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und
Terra Cycle recycelt werden

e Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen fUr die
Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die
Anzahl der verbleibenden Schichten an

Kat.-Nr. VE
15381962 4

Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile
Reinraummarker

Verarbeitet, um die Kompatibilitat mit ISO-Klasse 4 und EU GMP
Klasse A zu gewahrleisten. Nitritex™ BioClean Permaflow™
Reinraum-Markerstifte sind einzeln verpackt und mit schwarzer,
blauer oder roter Tinte erhéltlich. Doppelbeutelvarianten sind
verfugbar.

e Super-Permanent-Tinte in schwarz, blau oder rot

e |ichtecht und wasserfest

e Schnelltrocknend

e Nicht toxisch

Kat.-Nr.
15994841 10

PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier

i

Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit

auszeichnet. FUr das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in
Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier
eine hervorragende Bedruckbarkeit und Warmetonerhaftung und
ist zudem recyclingfahig.

e Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebestandigkeit fur
eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz

¢ Die urheberrechtlich geschitzte Bindungstechnologie fuhrt
zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtfliichtigen
Ruckstanden (NVR) und extrahierbaren lonen

e Die einzigartige Prazisions-Schneidetechnologie garantiert eine
konsistente GroBenbestimmung und Sauberkeit

e Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)

Kat.-Nr. VE
15773579 10

PURUS™ (Critical Print Reinraum-
Notizbiicher

il s

dmar

Critical Print Notizblcher eignen sich ideal zum Schreiben und
Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.

e In ReinrAumen verarbeitet und verpackt
e Geeignet fur ISO 4-6 Reinrdume (Klasse 10 bis 1000)

e Urheberrechtlich geschtitzte Bindungstechnologie ohne
organische Fullstoffe

e Recyclebar

Kat.-Nr. VE
15743609 10

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

Contec™ Moppkopf-Sattigungssystem

Das Contec Moppkopf-Sattigungssystem vereinfacht das
Wischen im Reinraum und ermaoglicht eine Vorsattigung von
Moppkdpfen, bevor sie in die kontrollierte Umgebung gelangen.
Dadurch entféllt das Eindringen von Wasser in den Reinraum.

Der kleine und kompakte Wagen aus Edelstahl mit zwei
8 I-Eimern eignet sich ideal fur kleine bis mittelgroBe Reinraume.

Der Wagen ist leicht, wendig und einfach zu bedienen.

Kat.-Nr. VE
15964851 1

Schiitzende Einweg-Gesichtsmaske,
zertifiziert hohe Qualitat

e

A

Hochwertige Gesichtsmasken ein Medizinprodukt der Klasse |
mit CE-Kennzeichnung, zertifiziert gemafi der EU-Richtlinie MDD
93/42/EWG und EN14683:2019-konform. Diese latexfreien
3-fach gefalteten Polypropylen mit Ohrbligel bieten eine
hervorragende Passform mit einstellbarer Nasendichtung fur
zusatzliche Sicherheit. Vollstandig zertifiziert, Qualitat garantiert.

e Finwegschutz zum Einmalgebrauch

e Ohrschlaufen und eine weiche, flexible, innen verdrahtete obere
Naht sorgen fUr eine bequeme, eng anliegende Passform an
der Nase

e AuBenlage aus Polypropylen-Viies

Kat.-Nr. VE
16594994 50

Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus
Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

Guter Tragekomfort durch groBzigige Dimensionierung und
Ruckengurtung

e Aus 65/35 Polybaumwolle

e Eine Brusttasche links auBBen, zwei untere Taschen auen
e StandardmaBiger spitzer Kragen

e \Vorderverschluss mit Knopf

Kat.-Nr. VE
15827101 1

Fisherbrand™ Unisex-Labormaéantel aus
Baumwolle

)

Gestrickte Bundchen bieten komfortablen und sicheren Sitz
e Hergestellt aus 100 % Baumwolle

e Eine Brusttasche links auBen, zwei untere Taschen auBen
e StandardmabBiger spitzer Kragen

e Druckknopfleiste vorne

Kat.-Nr. VE
15807111 1

¥

Klicken Sie auf

ein Produkt, und melden

Sie sich an, um auf
Folgendes zuzugreifen:

® eine ausfuhrliche
Produktbeschreibung
* |hre personlichen Preise
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Sicherheit, PSA und Reinraum

Fisherbrand™ Herren-Laborkittel aus FFP2-Einweg-Atemschutzmaske
Polyester-Baumwoll-Mischgewebe =
o i
oS
\ -~
J l x
R
FFP2-Einweg-Atemschutzgerat zum Schutz vor Einatmen von
Mit vorderen Greiferverschliissen Tropfchen und Partikeln. Mit oder ohne Ausatemventil erhaltlich
e Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe * AuBere Schichten aus Polypropylen
* Eine Brusttasche links auBen, zwei untere Taschen auBen * Tassenformig
e StandardmaBiger spitzer Kragen * 16635042 ohne Ventil ' X
e Druckknopfleiste vorne Kat.-Nr. VE N\
16635042 20 \ )
Kat.-Nr. VE ‘\
15817091 1 \N
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Vertrieb durch Fisher Scientific. Kontaktieren Sie uns noch heute:

In Deutschland: 4 H b
Webshop: fisherscice @ fisher scientific
Faxbestellungen: +49 (0)2304 932-954 part of Thermo Fisher Scientific
Kundenservice Telefon: +49 (0)2304 932-890

eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing

14845_DE



http://eu.fishersci.com/go/diagnostic-testing?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/15817091?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
https://www.fishersci.at/shop/products/p/16635042?utm_campaign=14845_Brochure_Diagnostic&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=14845_Brochure_Diagnostic
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